FCS-G1/2A4-AP8X-H1141
Monitorizare debit — senzor cu inser#ie cu procesor integrat

Caracteristici

Senzor pentru medii lichide
Principiu calorimetric

Reglare cu potentiometru
Indicare stare prin sir de leduri
cc 3-fire, 19,2...28,8 Vcc
Contact NO, iesire PNP

m Conector dispozitiv, M12 x 1

Caracteristici tehnice

Nr ident 6870004

Tip FCS-G1/2A4-AP8X-H1141
Conditii de montare Senzor de imersie
Domeniul de functionare pentru apa 1...150 cm/s

Domeniul de functionare pentru ulei 3...300 cm/s

Timp de asteptare

Tipic8's (2...15s)

Timp de anclansare

Tipic2s (1...15s)

Timp de deschidere Tipic2s(1...15s)
Timp de react#ie la schimbarea max. 12's
temperaturii

Gradient de temperatura < 250 K/min
Temperatura mediului masurat -20...+80 °C
Temperatura mediului -20...+80 °C
Tensiune de alimentare 19.2...28.8 Vcc
Consum de curent <80 mA

Functie de iesire PNP, Contact NO
Curent nominal de iesire 04 A

Cadere de tensiune la |, <15V

Protectie la scurtcircuit Da

Protectie la alimentare inversa Da

Clasa de protectie IP67

MTTF 402 ani conform SN 29500 (Ed. 99) 40
°C
Design Imersiune

Materialul carcasei

Materialul senzorului

Cuplul maxim de stréngere a piulitei

carcasei

Otel inoxidabil, 1.4571 (AISI 316Ti)
oftel INOX, 1.4571 (AISI 316Ti)
30 Nm
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Principiu de functionare

Func#ionarea senzorilor cu inser#ie de la
Turck are la baza principiul termic. Capatul
de masurare este incalzit cu cateva grade
Celsius peste temperatura mediului de
masurat. Cand fluidul din jurul capului de
masura de deplaseaza, caldura generata
este transportata in exteriorul traductorului.
Temperatura rezultata este masurata

si comparata cu temperatura mediului
masurat. Starea curgerii poate fi determinata
prin evaluarea difere#ei de temperatura
pentru fiecare mediu masurat. Astfel,
senzorii de curgere fara uzura de la TURCK
monitorizeaza cu precizie curgerea pentru
medii gazoase si lichide.
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Caracteristici tehnice

Conexiune electrica

Conectori, M12 x 1

Rezisten#a la presiune

100 bar

Conectare la proces

G1/2"

Indicare stare

lant de LED-uri, verde / galben / rosu

Afisare stare curgere

Lant de LED-uri

Afisare 'Sub valoarea setatd’

LED Rosu

Afisare "Valoare setata atinsa"

LED Galben

Afisare 'Valoare setata depasita’

4 x LED-uri Verde

Accesorii incluse

AFM 34 garnitura plata (x2), surubelnita
(metal/plastic)
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