WKH4.4-2/TFE
Versiune igienica pentru industria alimentara, PVC - Cablu de
conectare

Caracteristici tehnice Caracteristici
1P67/
Tip WKH4.4-2/TFE econs| ROHS REACH) | [ Facs™
PROTECTION
Nr. ID 6934480
Conector A Mama, M12 x 1, Cu cot

Numar de pini 4 M Conector mama M12, cu cot, 4-pini
M Piulité/surub din otel inoxidabil

Contacte Alama,CuZn,Aurit

M Material izolatie exterioara: PVC
Suportul contactelor Plastic, PP, Gri M Culoare manson: gri RAL 7040
Corp Plastic, PP, Gri lRez?stentvIa acizi.si.al.icali o

M Rezistenta la uleiuri si substante chimice
Piulita/surub Otel inoxidabil, V4A M ignifug conform: DIN EN 60332 1-2, DIN EN

. 60332 2-2, VDE 0482 332-1-2, VDE 0482

Etansare Plastic, FPM/FKM 332.2.2
Cuplu de strangere 0.8...1Nm M Certificéri: Gost, Ecolab

M Conform cu RoHS si REACH

(Respectati cuplul maxim al contrapiesei!) )
M Grade de protectie IP67/IP69K

Durata_de viata din punct de vedere > 100 Cicluri de cuplare M Lungime cablu: 2,0 m
mecanic

Grad de poluare 3 Sectiune cablu
Tip de protectie IP65, IP67, IP68, IP69, Numai filetat

Cablu

Diametru cablu @ 4.5 mm +0.20

Lungime cablu 2 m

Manson cablu PVC, Gri

Izolatia conductorului PVC

Sectiune miez 4 x0.34 mm?

Aranjamentul conductorului multifilar 19x0.15 mm

Culori fire BN, WH, BU, BK

Caracteristici electrice la +20 °C

Tensiune nominala 250V

, Alocare contacte
Tensiune de test 1500 V
Curent 4 A
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Caracteristici tehnice

. L 2WH
Rezistenta de izolare 2210°Q o
Proprietati mecanice si chimice 1EN 38
Raza de curbare (instalare fixa) 23x0 4BK
Raza de curbare (utilizare mobila) 210xd
Temperatura mediului (fixa -25...+80 °C A
P (fix3) Schema de conexiuni
Temperatura ambientului (mobil) 0...+80 °C
Epe
i 2y WH
ol BK
|47 BU
i 33
Accesorii
TORQUE-WRENCH-SET-AS 6936170

Set chei dinamometrice; manere cu
cuplu ajustabil 0.4-1.0 Nm, cheie
dinamometrica pentru M8 (SW9),
cheie mecanica fixa pentru M12 (SW
14)
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