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transmiter semnal analogic

2-canale

IMX12-A001-2I-2]-HPR/24VDC
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Izolatorul de semnal IMX12-A001-2I-2I-
HPR/24V/cc cu 2-canal e proiectat sa
transmita semnalul de curent normalizat
izolat galvanic 1:1 din zona non-Ex in zona
Ex. In completarea semnalului analogic,
semnalele de comunicatje digitale HART® pot
fi transmise bidirectional. Aplicatiile tipice sunt,
spre exemplu, controlul convertoarelor I/P
sau al indicatoarelor din zona Ex. Dispozitivul
poate fi alimentat de la o punte de alimentare
care transmite si un semnal de eroare comun.

Ledul de alimentare (Pwr) verde indica starea
de functionare. Dispozitivul poate detecta

o intrerupere de fir sau un scurtcircuit din
camp, apoi intrarea comuta in starea de inalta
impedanta si iesirea comuna pentru alarma
devine activa. O eroare in circuitul de intrare
duce la clipirea intermitenta a ledului, conform
NE44.

Dispozitivul poate fi folosit in circuite de
securitate pana la SIL2 (solicitare frecventa
si solicitare redusa conform IEC 61508)

si intruneste cerintele NE21. E echipat cu
conectoare cu surub detasabile.

Dispozitivul este dotat cu terminale detasabile
cu surub.

IMX12-A0

Monitorizare circuite de iesire pentru fir
intrerupt si scurtcircuit

Izolarea galvanica completa
Transparent HART
Terminale cu surub detasabile

Punte de alimentare (conector inclus la
livrare)

ATEX, IECEX, cFM, cUL,NEPSI,
INMETRO, Kosha, TR CU EAC CMI, TIIS,
certificare pentru aprobarea modelului in
Rusia

Instalare in zona 2
SIL 2

Hans Turck GmbH & Co.KG e D-45472 Milheim an der Ruhr e WitzlebenstraRe 7 e Tel. 0208 4952-0 e Fax 0208 4952-264 ® more@turck.com ® www.turck.com1 /4



* 2025-02-27T712:01:32+01:00

Tip IMX12-A001-2I-2I-HPR/24VDC
Nr. ID 7580404
Tensiune nominala 24 Vcc
Tensiune de alimentare U, 10...30 Vce
Putere consumata <22 W
Pierdere de putere, tipic <131 W
Intrare in curent 2x4..20 mA
Circuite de iesire

Curent de iesire 2x4..20 mA
Rezistenta de sarcina, iesire in curent <0.8kQ
Sarcina minima >50 Q

Scurtcircuit

La o rezistenta de sarcina de < 30 Q curentul de
intrare este < 500 pA

Fir intrerupt

la o rezistenta de sarcina de > 30 kQ curentul de
intrare este < 500 A

Punte de alimentare comuna pentru alarme

Caracteristica de raspuns
Timp de crestere (10...90 %)

MOSFET, Umax = 30 V, Imax = 100 mA

<10 ms

Timp de cadere (90...10 %)

<10 ms

Precizie de masurare (inclusiv liniaritatea, histerezisul si

repetabilitatea)

< 0.05 % din capatul de scala

Temperatura de referintd a membranei

23°C

Deriva de temperatura

< 0.002 % din valoarea finala /K

Izolare galvanica
Tensiune de test

2.5kV RMS

Intrare 1 fata de iesire 1
Intrare 2 fata de iesire 2

375 V valoare de varf cf. EN 60079-11
375 V valoare de varf cf. EN 60079-11

Intrare 1 fata de alimentare

150 V RMS conform EN 50178 [Ji EN 61010-1

Intrare 2 fata de alimentare

150 V RMS conform EN 50178 (1i EN 61010-1

lesire 1 fata de alimentare

375V valoare de varf cf. EN 60079-11

lesire 2 fata de alimentare

375V peak value acc. to EN 60079-11

lesire 1 fata de iesire 2

50 V RMS conform EN 50178 i EN 61010-1

Intrare 1 fata de intrare 2

150 V RMS acc. to EN 50178 and EN 61010-1

Nota importanta

Pentru aplicatiile Ex, se aplica valorile specificate in
certificatele Ex corespunzatoare (ATEX, IECEXx, UL,

etc.)
Certificare Ex conform ceritificatului de conformitate TUV 15 ATEX 153600 X
Domeniu de utilizare G ()b
Categorie protectie contra aprinderii [Ex ia Ga] IIC; [Ex ia Da] llIC
Domeniu de utilizare 131G

Tip de protecllie

Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc

Nota importanta

Daca dispozitivul e folosit in aplicatii cu scopul de
a obtine siguranta functionala conform IEC 61508,
se va folosi manualul instructiuni privind siguranta
Informatiile din fisa tehnica nu sunt valabile pentru
siguranta functionala.

Folosit in circuite siguranta SIL

SIL 2 conform IEC 61508

Afigseaza/controleaza
Pregatire pentru operare Verde
Indicare eroare Rosu

Dimensiuni
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Caracteristici Mecanice

Clasa de protectie IP20

Clasa de inflamabilitate in conformitate cu UL 94 V-0

Temperatura mediului -25...470 °C
Temperatura de depozitare -40...+80 °C
Dimensiuni 120 x 12.5 x 117mm
Masa 169 g

Instructiuni de montare

Sina DIN (NS35)

Materialul carcasei

Plastic, Policarbonat/ABS

Conexiune electrica
Variante conectare
Sectiunea terminalelor

Terminale detasabile cu surub, 2 pini
Punte de alimentare cu semnal de eroare comun
0.2...2.5 mm? (AWG: 24...14)

Cuplu de strangere

0.5Nm

Cuplu de strangere

4.43 LBS-Inch

Conditji de mediu

n&ltimea de functionare |Pan& la 2000 m deasupral

nivelului marii

Grad de poluare 1l

Categoria supratensiune |Il (EN 61010-1)

Standarde utilizate

Rezistenta la tensiune si
izolatie

EN 50178
EN 61010-1
EN 50155

GL VI-7-2

Soc

EN 61373 clasa B

EN 50155

GL VI-7-2

EN 60068-2-6

EN 60068-2-27

Temperatura

EN 60068-2-1 Ad

EN 50155
GL VI-7-2
EN 60068-2-2 Bd

EN 60068-2-1

Umiditatea aerului

EN 60068-2-38

EMC

EN 50155

GL VI-7-2

NE21

EN 61326-1

EN 61326-3-1

EN 61000-4-2
EN 61000-4-3
EN 61000-4-4

EN 61000-4-5

EN 61000-4-6

EN 61000-4-11

EN 61000-4-29

EN 55011

EN 55016

EN 50121-3-2

EN 61000-6-2
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Accesorii
Tip Numar Desen cu dimensiuni
identificare

IMX12-SC-2X-4BK 7580940 Terminale cu suruburi pentru module IM(X)12, incluse: 4 buc.
de terminale negre 2-pini

IMX12-SC-2X-4BU 7580941 Terminale cu suruburi pentru module IM(X)12, incluse: 4 buc.
de terminale albastre 2-pini

IMX12-CC-2X-4BK 7580942 Terminale elastice pentru module IM(X)12, incluse: 4 buc.
terminale negre, 2-pini

IMX12-CC-2X-4BU 7580943 Terminale elastice pentru module IM(X)12, incluse: 4 buc.
terminale albastre, 2-pini

IMC 1.5/ 5-ST-3.81 BK 7580954 Terminal conectare punte de alimentare

MCVR 1.5/ 5-ST-3.81 BK | 7580955 Terminal conectare punte de alimentare

MC 1.5/ 5-ST-3.81 BK 7580956 Terminal conectare punte de alimentare

E/ME TBUS NS35 BK 7580957 Terminal conectare punte de alimentare
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