FSFD46PT-1/M16

Flansa de alimentare M12 — Montat in spate

25.8[1.02]

23.1[0.91]

10.0[0.39] ——
@

M12x 1
@21.0[0.83] LS19
M16x 1.5

mmnch] (1) GASKET

@18210.72] 517

Caracteristici tehnice

Tip FSFD46PT-1/M16
Nr. ID U2-28486
Conector A Tata, M12 x 1, Codat-T

Specificatii design

conform IEC 61076-2-111

Numar de pini

4

Contacte

Suportul contactelor

Alama,CuZn,Aurit
Plastic, PA, Negru

Carcasa cu flansa

alama, CuZn, Placat cu nichel

Cuplu de strangere

Tip de montare

04...1Nm
(Respectati cuplul maxim al contrapiesei)

montare backplane

Presetupa

Etansare, Cauciuc, NBR

Filet exterior

M16 x 1.5

Piulita de blocare/surub

Cuplul de strangere a flansei

AlamaCuZnPlacat cu nichel
2.5...7.3 Nm

Durata de viata din punct de vedere
mecanic

> 100 Cicluri de cuplare

Grad de poluare

3

Tip de protectie

IP67, IP68

NEMA: 1, 3, 4, 6P

Fire standard

Numar de fire:

4

Lungime cablu

1 m, (+ 50 mm sau 4 % din lungime/-0.0,
n functie de care valoare este mai mare)

Material conductor

CC (Cupru cositorit )

Izolatia conductorului

PVvC

Sectiune miez

4 x 16 AWG [Echivalent cu 1.50 mm2]

Culori fire

BN, WH, BU, BK

Caracteristici

. C€

IP67
RoHS L&

compliant DEGREE OF

M Conector tata M12, codat-T, 4-pini
M Filet exterior: M16 x 1.5

Alocare contacte
Conector A

4(LG)

1639

2

PROTECTION

Schema de conexiuni

BN
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BU
BK
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Caracteristici tehnice

Caracteristici electrice la +20 °C

Tensiune nominala 63V

Curent 12A
Proprietati mecanice si chimice

Temperatura mediului (fixa) -40...+85 °C

Certificari cULus acreditat

Nota
ATENTIE: PERICOL DE
ELECTROCUTARE! NU DECONECTATI
SUB SARCINA!

Nota - Ne rezervam dreptul de a efectua

modificari tehnice fara instiintare
prealabila.
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Gaura strapunsa

4.5[0.18"] MAX —-—|W|-—

@ 16.1[0.63"]
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Gaura filetata

2.5[0.10"

MIN a\‘?’:i

M16 x 1.5 THRU
MAX. 1.0 x 45°

Montat in spate
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Curba de depreciere

IA]
28

17

12 1

TU [°C]

Hans Turck GmbH & Co. KG | 45466 Milheim an der Ruhr, Germany | T +49 208 4952-0 | F +49 208 4952-264 | more@turck.com | www.turck.com 3|3

FSFD46PT-1/M16| 24-02-2025 15-50 | Modificari tehnice rezervate



