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VBRS4.4-2RKC4.880T-1/1/TXL4000
2-направленные разветвители  –   Y-разветвитель с
кабелем, штекерный разъем M12 × 1 – 2 гнездовых разъема
M12 × 1

Технические характеристики

Тип VBRS4.4-2RKC4.880T-1/1/TXL4000

ID № 6634080

Соединительная коробка вво-
дов/выводов

Распределительные коробки, 2 -порт.

Разъем A Штекерный разъем, M12 × 1, Прямой

Контакты Металл,CuZn,Позолоченные

Подложка контактов Пластмасса, TPU, Черный

Ручка Пластмасса, TPU (УРЕТАНОВЫЙ ТЕР-
МОПЛАСТИК), Черный

Соединительная гайка/винт Латунь, CuZn, С никелевым покрытием

Момент затяжки 0.8 … 1 Нм
(соблюдайте макс. значения крутящего
момента!)

Механический срок службы > 100 Циклы коммутации

Степень загрязненности 3

Класс защиты IP67, Только в затянутом состоянии

Разъем B 2 гнездовых разъема, M12 × 1

Контакты Металл,CuZn,Позолоченные

Подложка контактов Пластмасса, TPU, Черный

Ручка Пластик, TPU (УРЕТАНОВЫЙ ТЕРМО-
ПЛАСТИК), Черный

Соединительная гайка / крепежный
винт

Латунь, CuZn, С никелевым покрытием

Уплотнитель Пластмасса, FPM/FKM

Момент затяжки 0.8 … 1 Нм (соблюдайте макс. значе-
ния крутящего момента!)

Характеристики

 
■Длина кабеля: 1,0/1,0 м
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Технические характеристики

Механический срок службы > 100 Циклы коммутации

Степень загрязненности 3

Класс защиты IP67, Только в стянутом состоянии

Длина кабеля 1  м, 1 м

Электрические характеристики +20
°C

 

Номинальное напряжение 250 В

Ток 4 А

Механические и химические свой-
ства

 

Аксессуары

TORQUE-WRENCH-SET-AS 6936170
Комплект ключей; рукоятки с
регулируемым моментом 0,4-1,0
 Нм, ключ для M8 (SW9), рожковый
ключ для M12 (SW 14)

BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL 6936206
Этикетка для кабелей TEL и
TXL, длина: 18 мм, высота: 4 мм,
материал: поликарбонат (ПК), цвет:
белый, не содержит галогенов,
огнестойкий


