
Аксессуары для полевых шин
Круглый разъем M12 × 1 с датчиком Pt1000
WAS5-THERMO
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Тип WAS5-THERMO
ID № 6824260

Разъем A Штекерный разъем, M12 × 1, Прямой
Кол-во контактов 5
Подложка контактов Пластмасса, PA, Черный
Ручка Пластмасса, PA, Черный
Внешний диаметр кабеля 3мм…6.5 мммм
Поперечное сечение проводника/прижимная способ-
ность

макс. 0,75  мм²

Тип соединения Соединение под винт/под зажим
Степень загрязненности 3
Класс защиты IP67, (привинчены друг к другу)

Электрические характеристики +20 °C
Номинальное напряжение 60ВВ
сопротивление изоляции ï 108 Ом
прямое сопротивление ð 5 мОм

Механические и химические свойства

жироустойчивочть да

■ Принадлежности для модуля термо-
пары

■ Оконечный резистор

■ Круглый разъем M12 × 1

■ Для компенсации холодного спая

■ Встроенный датчик Pt1000

Конфигурация контактов


