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2-канальный переключающий усилитель с
гальванической развязкой IM1-22-R

Могут быть подключены датчики соответ-
ствующие EN 60947-5-6 (NAMUR) или "су-
хие" контакты.

Выходные цепи имеют два реле, с нор-
мально открытой парой контактов.

Три переключателя на передней панели ис-
пользуются для раздельной настройки вы-
ходного режима каждого канала (Н.О. или
Н.З. режим), а также для индивидуального
включения/выключения мониторинга обры-
ва и КЗ.

Светодиод Pwr горит зеленым для индика-
ции рабочей готовности. 2-цветный свето-
диод отображает статус соответствующе-
го выхода. В случае ошибок на входе при
включенном режиме мониторинга входных
цепей двухцветный светодиод меняет цвет
на красный. В результате чего соответству-
ющее выходное реле обесточивается.

■ Два релейных выхода (НО)

■ Настраиваемый режим выхода (НО/
НЗ)

■ Мониторинг линии на обрыв и КЗ
(ВКЛ/ВЫКЛ режим)

■ SIL 2

■ Полная гальваническая развязка

■ Входы имеют защиту от обратной по-
лярности

■ ТР ТС



Переключающий усилитель с гальванической развязкой
2-канальный
IM1-22-R

E
di

tio
n 

• 2
02

3-
05

-2
4T

17
:0

2:
28

+0
2:

00

2 / 3 Hans Turck GmbH & Co.KG ñ D-45472 Mülheim an der Ruhr ñ Witzlebenstraße 7 ñ Tel. 0208 4952-0 ñ Fax 0208 4952-264 ñ more@turck.com ñ www.turck.com

Тип IM1-22-R
ID № 7541234

Номинальное напряжение Модуль с универсальным питанием
Частота 40…70 Гц
Рабочее напряжение 20…125В =
Потребление энергии ð  3  Вт
Потери мощности, тип. ð 0.98 Вт

вход NAMUR
NAMUR EN 60947-5-6
Input circuit monitoring on/off switchable
Напряжение холостого хода 8.2 В =
Ток короткого замыкания 8.2 мА
Входное сопротивление 1 kò
Сопротивление кабеля ð 50 Ом
Порог включения: 1.75 мА
Порог выключения: 1.55 мА
Пороговая величина обрыва ð 0.06 мА
Порог короткого замыкания ï 6.4 мА

Выходные цепи
Выходные цепи (цифр.) 2 x реле (Н.О.)
Выходное переключающее реле напряжения ð 30 В = / ð 250 В AC
Ток переключения на выходе ð 2 А
Мощность переключения выхода ð 500 VA/60 W
Частота переключения ð 10 Гц

Гальваническая изоляция
Напряжение пробоя 2,5 кВ RMS

Важное примечание Если устройство используется для обеспечения
соответствия функциональной безопасности со-
гласно IEC 61508, необходимо ознакомиться с
руководством по технике безопасности. Инфор-
мация, представленная в техническом описании,
не распространяется на функциональную без-
опасность.

Допуск SIL 2 согласно EXIDA FMEDA
Применение в безопасных цепях SIL SIL 2 по IEC 61508

Дисплеи/элементы управления
Статус переключения желтый
Статус/ Ошибка 2 × желт./красн.
Индикация ошибки красн.

Механические характеристики
Степень защиты IP20
Класс воспламеняемости по UL 94 V-0
Температура окружающей среды -25…+70 °C
Температура хранения -40…+80 °C
Размеры 104 x 18 x 110 мм
Ширина 156 г
Указания по монтажу DIN-рейка (NS35) или панель
Материал корпуса Поликарбонат/ABS
Электрическое соединение 4 × 3-контактных съемных клеммных блока, за-

щищенных от переполюсовки, с винтовым соеди-
нением

Сечение проводников 1 × 2,5 мм²/2 × 1,5 мм²
Момент затяжки 0.5 Нм

Размеры

Величина нагрузки выходного реле

Ресурс выходного реле
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Аксессуары

Наименование Идент. № Чертеж с размерами

IM-CC-3X2BK/2BK 7541218 Зажимные клеммы для модулей IM (Ex устройства с ши-
риной 18 мм); включают: 4 шт. 3-контактн. черных клемм-
ника

WM1
WIDERSTANDSMODUL

0912101 Резисторный модуль WM1 служит для контроля обрыва
линии между механическими контактами и сигнальным
процессором TURCK. Входная цепь сигнального процес-
сора предназначена для датчиков соотв. требованиям
EN60947-5-6 (NAMUR) и оснащена контролем обрыва и
короткого замыкания.


