
Настенный, проходной.
BIC-44-E424
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Тип BIC-44-E424
ID № U3-00003

Корпус Пластмасса, PA, черный

Разъем A Гнездовой разъем, M12 × 1, Прямой
Кол-во контактов 4
Подложка контактов Пластмасса, PA 12 GF, Черный
Тип монтажа Монтаж на передней панели
Механический срок службы > 100 Циклы коммутации
Степень загрязненности 3
Класс защиты IP67, (подключен)

Разъем B Гнездовой разъем, RJ45
Кол-во контактов 8 pins
Класс защиты IP20

Сетевой протокол Ethernet

Номинальное напряжение 125ВВ
Ток 1.5АА

Механические и химические свойства
в состоянии покоя -40°C…+80°C°C

■ Для Industrial Ethernet

■ RJ45 на M12 × 1, 4-портов.

■ 4-контакт.

■ Напряжение: 125 В

■ Допустимая нагрузка: 1.5 A

■ Температура: -30 °C…+75 °C

■ D-код

■ Степень защиты: IP20/67

M12 × 1

RJ45


