DT06-8SG-A-2/TXL

Deutsch konektor — Baglanti Kablosu

V —
54.3 |

Teknik Veriler

Tip DT06-8SG-A-2/TXL

Tanit. no. 100000466

Konektor A Disi, Deutsch DT, Diiz
Pim sayisi 8

Kontaklar Piring,CuZn,Nikel kaplama

Contact carriers

plastik, Thermoplast, Yesil

Connector body

plastik, TPU, UL 94, Siyah

Seal

plastik, Silikon

Mekanik émur

> 100 eslesme dongdileri

Koruma tipi IP67, IP69K, (takih)
Kablo

Kablo gapi @ 8 mm +0.25
Cable length 2 m

Cable jacket PUR, Siyah

Kablo damari yalitimi PP

Cekirdek kesit alan 8x0.75 mm?
Bukulu tel diizenlemesi 42 x 0.15 mm

Kablo damari renkleri

BN, GN, YE, GY, PK, BU, RD, WH

+20°C'de elektriksel 6zellikler

Nominal gerilim 48 V,/60 Vo
Akim 6 A
Mekanik ve kimyasal 6zellikler

Bukulme yarigapi (esnek kullanim) =212x 9
Blukme donguleri = 2 million

Kabul edilebilir hizlanma

maks. 10 m/s?

Kabul edilebilir travers hizi

1.67 m/s

Ortam sicakligi (sabit)

-40...+80 °C

Ozellikler
e g8

M Deutsch konektér DT06, diiz, 8 pimli

M Termovel igin M12 x 1 disli

B Kilif malzemesi: TPE-U (PUR)

B Kilif rengi: siyah, RAL 7021’e benzer

M Cekme zinciri kullanimi igin uygun

M Alev geciktirici

B DIN VDE 0472 boliim 815 uyarinca
halojensiz

M RoHS uyumlu

B Koruma siniflari IP67 ve IP69K

M Kablo uzunlugu: 2,0 m

RoHS

compliant

Kontak atamasi
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Teknik Veriler

Ortam sicakligr (mobil) -25...+80 °C
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