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Teknik Veriler

Tip
Tanit. no.

TW865-868-L50-12.5-P-M-B40-900PCS
100004165

Uriin agiklamasi

Akilli Etiket, yapiskanli

Veri transferi

alternatif elektromanyetik alan

Teknoloji UHF RFID

Kullanim bolgesi (UHF) ETSI (865...868 MHz)

Okuma arahgi 2 m(2WERP)

Metalde okuma araligi 3 m(2WERP)

Bellek tipi EEPROM

Cip Impinj Monza R6-P

Bellek 40 Bayt

Bellek okumal/yazma

Serbestge kullanilabilir bellek 4 Bayt

EPC bellek 16 bayt

Okuma islemlerinin sayisi sinirsiz

Yazma islemlerinin sayisi 10°

Tipik yazma suresi 2 ms/bayt

Tipik yazma suresi 3 ms/bayt

Radyo iletisimi ve protokol standartlari ISO 18000-63
EPCglobal Gen 2

Okumalyazma erisimi sirasinda sicaklik ~ -40...+85 °C

Sicaklik, algilama araliginin disinda -40...+85 °C

Tasarim Akill Etiket

Gdvde uzunlugu 50 mm

Govde genisligi 12.5 mm

Govde boyu 1.35 mm

IP Derecesi IP68

Ozellikler

B EEPROM, bellek 40 bayt
M TID seri numarasi: 6 bayt
M Dogrudan metal Gzerine kurulum igin

islevsel prensip

UHF okuma/yazma kafalari, okuma/yazma
kafasi ve veri tasiyici kombinasyonuna

gOre degisebilen boyutta bir hava arayizi
olusturur.

Burada belirtilen okuma/yazma mesafeleri
yalnizca laboratuvar kosullarinda 6lgilen
standart degerleri temsil eder ve malzemenin
neden oldugu etkileri icermez.

Ulasilabilir mesafeler bilesen toleransi, montaj
kosullari, ortam kosullari ve 6zellikle metal
icine monte edildiginde malzeme kalitesi
nedeniyle degisiklik gosterebilir.

Bu nedenle, uygulamayi gergek calisma
kosullari altinda, 6zellikle okuma/yazma
islemleri sirasinda test etmek elzemdir!
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Teknik Veriler

Packaging unit 1

Montaj talimatlari/Agiklama

| | Genel Bilgi
Etiketleri takmadan hemen 6nce silindirden
cikarin. Yapistirilacak ytizeylerdeki tim kirleri

temizleyin ve kurumasini bekleyin. Sivilar,
yagdlar ve diger maddeler yapistiricinin etkisini
azaltabilir. Mimkinse etiketi oda sicakliginda
(20-25°C) takin.

Kusurlu veri tasiyicilar siyah bir noktayla
gosterilir. Litfen bu veri tasiyiclyr kullanmayin.
Teslimat sonrasi isaretli kusurlu veri
tastyicilarin sayisi, teslim edilen toplam Akilh
Etiket sayisina eklenir.
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