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IO-Link Starterkit
IO-Link Starterkit

Tip IO-Link Starterkit
Tanıt. no. 100012813

Gönderi paketi içeriği Taşıma çantası, siyah/sarı�Alt astar, siyah,
248 x 182 x 33 mm, hesap atanmış�Kapak profili
köpük, siyah, 248 x 182 x 21 mm 1:2�Fişli güç kay-
nağı, 24 VDC 0,5 A Tip 512692 — M8 dişi konek-
törlü NA�Yazılım setli 8-GB USB bellek�IO-Link
master TBEN-S2-4IOL (6814024)�Ethernet kablo-
su PSGS4M-RJ45S-4414-1M (6933004)�Bağlantı
kablosu RKC4T-2-RSC4T/TXL (6625604)�I/O
göbek TBIL-S4-8DXP (100002596)�Endüktif
sensör BI10U-M18-IOL6X2-H1141 (1644875)�Ul-
trasonik sensör RU40U-M18M-AP8X2-H1151
(1610094)�Gösterge ışığı K50L2RGBKQ (3802158)

■ IO-Link master, IO-Link sensörler, G/Ç
göbeği, parametrelendirme yazılımı ve ak-
sesuarları içeren eksiksiz set

■ 230 VAC/24 VDC güç kaynağı içerir
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Function accessories

Tip kodu İdent no. Ölçekli çizim

TBEN-S2-4IOL 6814024 Kompakt çok protokollü I/O modülü, 4 IO-Link Master 1.1
Sınıf A, 4 evrensel PNP dijital kanal 0,5 A

TBIL-S4-8DXP 100002596 8 dijital PNP sinyalinin IO-Link master'a bağlanması için 8-ka-
nallı G/Ç göbeği (giriş/çıkış kanal başına serbestçe seçilebilir)

BI10U-M18-IOL6X2-
H1141

1644875 Endüktif sensör, silindirik, dişli yuva, 18 mm; krom kaplama
pirinç

RU40U-M18M-AP8X2-
H1151

1610094 Ultrasonik sensör; silindirik, dişli yuva; 18 mm; nikel kaplama
pirinç

K50L2RGBKQ 3802158 RGB LED göstergeler
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Function accessories

Tip kodu İdent no. Ölçekli çizim

RU40U-M18M-AP8X2-
H1151/P0001

100032174 Ultrasonik sensör; silindirik, dişli yuva; 18 mm; nikel kaplama
pirinç


