LI5S00P0-Q25LMO-IOLX3-H1141
Enduktif lineer konum sensoru — 10-Link

Teknik Veriler Ozellikler

. M Dikdortgen, aliminyum / plastik
Tip LI500P0-Q25LMO-IOLX3-H1141 M Cok yonlii montaj imkanlar
Tanit. no. 100012828 B LED araciligiyla gosterilen 6lgtim araligi
- . e M Elektromanyetik enterferanstan etkilenmez
Olgtm prensibi Enduktif M Son derece kisa kor bolgeler
Genel veriler W 32 bit I0-Link telgrafta proses degeri
. . M 15...30 VDC
Olgtim araligi 500 mm B M12 x 1 erkek konektér, 4 pimli
Nominal mesafe 1.5 mm
kor bdlge a 29 mm Kablo baglanti semasi
kor bolge b 29 mm
Yineleme hassasiyeti < 0.02 tam olgek %'si 1BN +
Dogrusallik sapmasi < 0.05 % f.s.ayrica sok ve titresim etkisi <ﬂ> _.)M

altinda / ~ | y2nc.
3BU -

Sicaklik sapmasi <+ 0.0001 %/K I )
Histerezis prensip geregi ¢ikariimistir
Elektrik verileri 2

O
CGalisma voltaji 15...30 VDC 3BU 1BN
<10 % U,

Kacgak dalgalanma

4BK
Yalitim test gerilimi <0.5kV
Kisa devre korumasi evet
Kablo kopmasi/Ters kutupsallik korumasi evet (gerilim beslemesi) islevsel prensip
iletisim protokolii |O-Link

Enduktif agl sensorlerinin 6lgim prensibi,
Diagnostic Konumlandirma elemani, tanilama bitiyle ~ konumlandirma elemani ile sensorin
algilama araliginda degil birbirine baglayan salinim devresine dayanir.
Saglanan ¢ikis sinyali, konumlandirma

Ornek hizi 5000 Hz elemaninin agisiyla orantilidir. Dayanikli
sensorler, temas etmeden galisma prensibi
Akim tiketimi <100 mA sayesinde asinmaya ugramaz ve bakim
. gerektirmez. Genis bir sicaklik araligindaki
1O-Link mukemmel tekrarlanabilirlikleri, ¢gézunurlikleri
10-Link Ozellikleri V1.1 ve dogrusalliklariyla kendilerini kanitlarlar.

Yenilikgi teknoloji sayesinde, elektromanyetik
Parametrelendirme FDT/DTM AC ve DC alanlarin dlgulen sinyal lizerinde

hicbir etkileri yoktur.
Communication mode COM 3 (230.4 kBaud)
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Teknik Veriler

islem verisi genisligi 32 bit

Minimum cycle time 1ms

islev pimi 4 [O-Link

Mekanik veriler

Tasarim Profil, Q25L

Boyutlar 558 x 35 x 25 mm

Govde malzemesi Aliminyum/plastik, PA6-GF 30,
Anotlanmis

Aktif alan malzemesi plastik, PA6-GF30

Elektriksel baglanti Konektorler, M12 x 1

Ortam kosullari

Ortam sicakligi -25...+70 °C

Titresim direnci (EN 60068-2-6) 20 g; 1,25 h/eksen; 3 eksen

Darbe direnci (EN 60068-2-27) 200 g; 4 ms % sinls

IP Derecesi IP67

MTTF 138 yilt SN 29500'e uygun (Ed. 99) 20

Glg-acik gostergesi LED, yesil

Measuring range display ¢ok fonksiyonlu LED, yesil, sari, sari

yanip sdnme
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Montaj talimatlan

Montaj talimatlari/Agiklama

Kapsamli montaj aksesuarlari, kurulum igin
cesitli segenekler sunar. RLC kaplini lgim
prensibi, senséri manyetik metal pargalardan
ve diger enterferans alanlarindan etkilenmez
yapar.

LED é&lgim araligini gosterir
Yesil:

Konumlandirma elemani 6lgiim arahigindadir
Sar:

Konumlandirma elemani 6lgim arahigindadir,
dusuk sinyal yogunlugu (6r. mesafe gok genis)
Sarl yanip sénme:

Konumlandirma elemani algilama arahginin
disindadir

Aksesuarlar

6901041

LI-Q25L lineer konum sensorleri
icin yénlendirmeli konumlandirma
elemani, sensér kanalina takilr

P1-LI-Q25L

y\ 5 reference
353 @ point

6901044

Li-Q25L lineer konum sensorleri igin
degisken konumlandirma elemani; 90
derece sapmada galisma; sensore
nominal mesafe 1,5 mm'dir; en fazla
5 mm'lik bir mesafede lineer konum
sensorl ile esleme; en fazla 4 mm'lik
yanlis hizalama toleransi

P3-LI-Q25L

P2-LI-Q25L

6901042

LI-Q25L lineer konum sensorleri icin
degisken konumlandirma elemani;
sensore nominal mesafe 1,5 mm'dir;
en fazla 5 mm'lik bir mesafede lineer
konum sensori ile esleme ya da

en fazla 4 mm'lik yanhs hizalama
toleransi.

reference
point

6901069

LI-Q25L lineer konum sensorleri igin
deg@isken konumlandirma elemani;
sensore nominal mesafe 1,5 mm'dir;
en fazla 5 mm'lik bir mesafede lineer
konum sensoru ile esleme ya da

en fazla 4 mm'lik yanlis hizalama
toleransi.

reference point
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P7-LI-Q25L

M5

> reference
point

MN-M4-Q25
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Aksesuarlar

Olgekli gizim

MI2x1 015 2514

EL’J o

6901087

Bilyali mafsali bulunmayan LI-
Q25L lineer konum sensorleri igin
ybnlendirmeli konumlandirma elemani

6901046

LI-Q25L lineer konum sensorleri igin
montaj ayagi; malzeme: aliminyum;
her pakette 2 parca

6901025

LI-Q25L arka taraf profili icin M4 disli
kayici blok; malzeme: galvanizli gelik;
her pakette 10 parga

6901058

Axial joint for guided positioning
element, stainless steel

Tip

RKCA4T-2-RSCAT/TXL

015
2Z1a| mi2x1

ﬁmz
495

M1-Q25L (2 PCS)

M4-Q25L

RBVA-M5

Tanit. no.
6625604

6901045

LI-Q25L lineer konum sensorleri icin
montaj ayagdi; malzeme: aliminyum;
her pakette 2 parca

6901048

LI-Q25L lineer konum sensorleri
icin montaj braketi ve kayici blok;
malzeme: Paslanmaz celik; her
pakette 2 parca

6901057

Yoénlendirmeli Konumlandirma
Elemani igin Eksenel Mafsal

6901059

Angle joint for guided positioning
element, stainless steel

Uzatma kablosu, M12 disi konektor,
diiz, M12 erkek konektére 3 pimli,
diz, 3 pimli; kablo uzunlugu: 2 m, kilif
malzemesi: PUR, siyah; cULus onayi
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Olgekli gizim Tip Tanit. no.
RKC4T-2/TXL 6625500 Baglanti kablosu, M12 disi konektor,
duiz, 3 pimli, kablo uzunlugu: 2 m, kilif
malzemesi: PUR, siyah; cULus onayi

MI2x1 015 514

0
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