NI20-CP40-FZ3X2/S100
Enduktif sensor — genisletilmis sicaklik araligi ile

Ozellikler

M Dikdortgen, 40 mm yiikseklik

W Aktif ylz, 9 degisik yone donddrilebilir

M Plastik, PBT-GF30-VO0

M Yiksek parlaklikli kose LED'leri

M Herhangi bir konumdan besleme gerilimi
ve anahtarlama durumunun optimum
gorinumd

M +100 °C'ye kadar artan sicakliklar

M AC 2 telli, 20...250 VAC

B DC 2 telli, 10...300 VDC

M Programlanabilir baglanti (NK veya NA)

M Klemens baglantisi

Teknik Veriler Kablo baglantl semasi
Tip NI20-CP40-FZ3X2/S100 ,__037
Tanit. no. 13441 <H> ‘\_ A ~
Genel veriler NO
Nominal anahtarlama mesafesi 20 mm —017_
Montaj kosullari Cikik kafa B {_02_:2
Guvenli calisma mesafesi < (0,81 x Sn) mm NC
Dizeltme faktorleri St37 = 1; Al = 0,3; paslanmaz gelik = 0,7;

Ms =04 islevsel prensip

Yineleme hassasiyeti < 2 tam Olgek %'si

o Enduktif sensérler metal nesneleri temassiz
Sicaklik sapmasi <+10 % ve asinmasiz olarak tespit ederler. Bu amagla
hedef ile etkilesen ylksek frekansli bir
<+9 > ° 7
<+ %20,2+70°C elektromanyetik AC alan kullanmaktadirlar.

Histerezis 3..15 % Ferrit gekirdekli bobin barindiran sensorler,
bir LC rezonans devresi yoluyla AC alani

Elektrik verileri olustururlar.

o -60°C ile +250°C arasindaki ortam sicakliklar
Calisma gerilimi U, 20...250 VAC icin dzel stirimler bulunmaktadir.
Calisma gerilimi Uy 10...300 VDC

L I [MA]

AC nominal ¢alisma akimi <400 mA
DC nominal ¢alisma akimi |, <300 mA 400 ~
Nominal ¢alisma akimi Deger kaybi egrisine bakin 288
Frekans 250...<60 Hz 100
Artik akim <1.7mA 0 20 50 100‘
Yalitim test gerilimi 1.5kV TI°Cl
Ani akim <8 A (= 10 ms maks. 5 Hz)
I.'de gerilim distsu <6V
Cikis islevi 2 telli, Programlanabilir baglanti, 2 telli
En kiguk ¢alisma akimi =3 mA
Anahtarlama frekansi 0.02 kHz
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Teknik Veriler

Mekanik veriler

Tasarim

Dikdértgen, CP40

Boyutlar

114 x 40 x 40 mm

Govde malzemesi

Aktif alan malzemesi

Plastik, PBT-GF30-V0, Siyah
plastik, PBT-GF30-V0, sari

Elektriksel baglanti

Klemens baglantisi

Kenetleme kabiliyeti < 2.5 mm?

Ortam kosullari

Ortam sicakligi -25...+100 °C

Titresim direnci 55 Hz (1 mm)

Darbe direnci 30 g (11 ms)

IP Derecesi IP67

MTTF 5(2;83 yili SN 29500'e uygun (Ed. 99) 40
Glg-acik gostergesi 2 x LED, yesil

Anahtarlama durumu

2 x LEDs, Kirmizi

Montaj talimatlari

Montaj talimatlari/Agiklama

Mesafe D 3xB

Mesafe W 3xSn
Mesafe S 1,5xB
Mesafe G 6 x Sn
Mesafe N 0,5xB
Aktif alan genisligi 40 mm

B
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Aksesuarlar

STRM M20X1.5 SCHWARZ 6965902
M20 x 1,5 M20 x 1,5 kablo rakoru

BSS-CP40 6901318

¢

40 x 40 mm dikdortgen gévdeler
icin montaj kelepgesi; malzeme:
Polipropilen

&

70

69429

Dikdortgen goévdeler igin ayar gubugu
CK/CP40; malzeme: VA 1.4301
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