WI70-M18-LIUS

Enduktif sensor — akim cikisi olmadan

Ozellikler

M Disli silindirik, M18 x 1

M Krom kaplama piring

M Kisa devre halkasi ile tahrik edilmis kor
delik veya benzeri

M4 telli, 15...30 VDC

M Analog cikis

MO0...10Vve 4..20mA

M Kablo baglantisi

Teknik Veriler

Tip WI70-M18-LIUS
Tanit. no. 1536600
Genel veriler

Olgiim araligi 0...70 mm
Montaj kosullari Cikik kafa

Guvenli galisma mesafesi

< (0,81 x Sn) mm

Tekrarlanabilirlik

< %1 6lgiim araligi 1A - Bl

0,5 saatlik Isinmadan sonra %0,5

Dogrusallik sapmasi

<3%

Sicaklik sapmasi

<+0.06 %/K

Elektrik verileri

Calisma gerilimi U, 15...30 VDC
Dalgalanma U,, <10 % Ugpa
Yuksuz akim <8 mA
Yalitim test gerilimi 0.5 kV

Kisa devre korumasi evet

Kablo kopmasi/ters kutupsallik korumasi  hayir/Eksiksiz

Cikis islevi 4 telli, Analog ¢ikis
Gerilim gikisi 0...10 V

Akim cikisi 4...20 mA

Yuk direnci voltaj ¢ikisi =4.7 kQ

Yk direnci akim ¢ikisi <04 kQ

Olclim sirasi frekansi 40 Hz

Mekanik veriler

Tasarim

Disli silindirik, M18 x 1

Boyutlar

139 mm

Probe length

75 mm

Kablo baglanti semasi
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Temel kontrol gérevleri Turck’'un WI serisi

endktif lineer konum sensorleriyle ¢ozilebilir.

Bunlar demirsiz bir metal halka veya kor delik
ile segilerek calistirilir ve mesafe orantili,
analog ¢ikis sinyali saglar.
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Teknik Veriler

Govde malzemesi

Metal, CuzZn, Krom kaplama

Aktif alan malzemesi

plastik, PVC rijit, Siyah

Arka kapak plastik, PUR, siyah
Govde somunu maks. sikma torku 25 Nm
Elektriksel baglanti Kablolar
Kablo tipi @ 5.2 mm, Gri, LifYY, PVC, 2 m
Gekirdek kesit alan 4 x0.34 mm’
Ortam kosullari
Ortam sicakligi -25...+70 °C
Titresim direnci 55 Hz (1 mm)
Darbe direnci 30 g (11 ms)
IP Derecesi IP67
MTTF 7(5;1 yilt SN 29500'e uygun (Ed. 99) 40
Gonderi paketi icerigi piring halka
Montaj talimatlari
Montaj talimatlari/Aciklama
Mesafe D 72 mm
Mesafe W 2xB
Mesafe T 5xB
~ 014 Mesafe S 1xB
i 2 1% Mesafe G 3xB
:irf. 5 Mesafe N 85 mm

Aktif alan ¢cap1 B 3 18 mm

Yalnizca kor delik veya halka igin demir disi
metaller kullanin.

Kor deligin ¢api, duvar kalinligi ve
malzemesine baglidir.

Yalnizca teslimata dahil olan NF halkasinin
kullaniimasi, veri sayfasinda belirtilen
degerlere uyulmasini saglar.

Degerlere uyulmamasi veya bir kor delik
kullaniimasi durumunda, 6lgim araligi
azalabilir.
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Aksesuarlar

6947214

Disli silindirik sensérler icin montaj
kelepgesi, dayamali; malzeme: PA6

BST-18B

6945004

Disli silindirik sensdérler igin montaj
braketi; malzeme: Paslanmaz celik A2
1.4301 (AISI 304)

MW18

Aksesuarlar

Olgekli gizim Tip
IM43-13-SR

QM-18

BSS-18

>

Tanit. no.
7540041

6945102

Dayamali hizl montaj braketi;
malzeme: Krom kaplama piring.
Erkek dis M24 x 1,5. Not: Yakinlik
anahtarlarinin anahtarlama uzakligi,
hizl montaj braketleri kullanilirken
degisebilir.

6901320
Dissiz ve disli silindirik sensorler igin
montaj braketi; malzeme: Polipropilen

Trip amplifier; 1-channel; input 0/4...
20 mA or 0/2...10 V; supply of 2- or 3-
wire transmitters/sensors; limit value
adjustment via teach button; three relay
outputs with one NO contact each;
removable terminal blocks; 27 mm
wide; universal voltage supply 20...250
VUC; further Limit value indicators are
described in our "Interface Technology"
catalog.
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