NI40U-CP40-VP4X2

Enduktif sensor — Genisletilmis algilama mesafesi ile

M20x 1.5

Teknik Veriler

Tip NI40U-CP40-VP4X2
Tanit. no. 1540600

Genel veriler

Nominal anahtarlama mesafesi 40 mm

Montaj kosullari Cikik kafa

Guvenli galisma mesafesi

<(0,81 x Sn) mm

Yineleme hassasiyeti

< 2 tam Olgek %'si

Sicaklik sapmasi

<+10 %

<+ %20,<-25°Cv=+70°C

Histerezis

3..15 %

Elektrik verileri

Calisma voltaji 10...65 VDC
Kacgak dalgalanma <10 % U,
DC nominal ¢alisma akimi <200 mA
Yiksiz akim 15 mA

Artik akim <0.1mA
Yalitim test gerilimi <0.5kV

Kisa devre korumasi

I.'de gerilim distsu

evet / Dongusel
<18V

Kablo kopmasi/Ters kutupsallik korumasi

evet / Eksiksiz

Cikis islevi

4 telli, Tamamlayici kontak, PNP

DC field stability

300 mT

AC field stability 300 mTg
Koruma sinifi o]
Anahtarlama frekansi 0.25 kHz

Mekanik veriler

Tasarim

Dikdértgen, CP40
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Ozellikler

M Dikdortgen, 40 mm yiikseklik

M Aktif ylz, 9 degisik yone dondrdlebilir

M Plastik, PBT-GF30-VO0

M Yiksek parlaklikli kose LED'leri

M Herhangi bir konumdan besleme gerilimi
ve anahtarlama durumunun optimum
gorindmi

B Tdm metaller igin faktor 1

M Artinlmis algilama mesafesi

M Koruma sinifi IP68

M Genis kapsama alani

M Manyetik alanlara dayanikl

M Genisletilmis sicaklik araliklari

M Yiksek anahtarlama frekansi

4 telli DC, 10...65 VDC

B NA+NK kontak, PNP cikis

M Klemens baglantisi

Kablo baglanti semasi

o+
Qo o+
| 4
pnp 5

islevsel prensip

Enduktif sensorler, metal nesnelerin
asinmasiz ve temassiz algilanmalari igin
tasarlanmistir. uprox Factor 1 sensorler,

patentli ferrit gekirdeksiz goklu bobinli sistemi

sayesinde kayda deger avantajlara sahiptir.
Bu sensdrler, ayni genis anahtarlama
mesafesindeki tim metalleri algilar ve
manyetik alanlara karsi dayaniklidir.
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Teknik Veriler

Boyutlar

114 x 40 x 40 mm

Govde malzemesi

Plastik, PBT-GF30-V0, Siyah

Aktif alan malzemesi

plastik, PA6-GF30-X, sari

Elektriksel baglanti

Klemens baglantisi

Kenetleme kabiliyeti <2.5mm?

Ortam kosullari

Ortam sicakligi -30...+85 °C

Titresim direnci 55 Hz (1 mm)

Darbe direnci 30 g (11 ms)

IP Derecesi IP68

MTTF §C7:4 yili SN 29500'e uygun (Ed. 99) 40
Gug-acik gostergesi 2 x LED, yesil

Anahtarlama durumu 2 x LEDs, Sari

Montaj talimatlari

Montaj talimatlari/Aciklama

Mesafe D 240 mm
Mesafe W 120 mm
Mesafe T 140 mm
Mesafe S 60 mm
Mesafe G 240 mm
Mesafe N 30 mm
Aktif alan genisligi 40 mm

B

Hans Turck GmbH & Co. KG | 45466 Mulheim an der Ruhr, Germany | T +49 208 4952-0 | F +49 208 4952-264 | more@turck.com | www.turck.com 2|3

NI40U-CP40-VP4X2| 09-11-2023 11-18 | Teknik degisiklik hakki sakhdir



Aksesuarlar

STRM M20X1.5 SCHWARZ 6965902
M20 x 1,5 M20 x 1,5 kablo rakoru

BSS-CP40 6901318

¢

40 x 40 mm dikdortgen gévdeler
icin montaj kelepgesi; malzeme:
Polipropilen

&

70

69429

Dikdortgen goévdeler igin ayar gubugu
CK/CP40; malzeme: VA 1.4301
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