RS-25510C-9A16B-R3M12
Tam doner enkoder - tek donuslu
Endustriyel Urin Grubu
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Teknik Veriler

Tip
Tanit. no.

Olciim prensibi

RS-25510C-9A16B-R3M12
1544367

Fotoelektrik

Max. Rotational Speed 3000 U/dk
Rotorun atalet momenti 3x10° kgm’
ilk hareket torku <0.05Nm
Ol¢iim aralig 0...360°
Ortam sicakhg -40...+80 °C
Calisma voltaji 10...30VDC
Yik akimi yok <110 mA
Kablo kopmasi/Ters kutupsallik korumasi evet

iletisim protokolii PROFIBUS-DP

Cikis tipi

tam tek donusli

Coziinurlik, tek donusli

16 Bit

Olceklenebilir

Tasarim Kati saft

Flans tipi Kelepceleme flangi
Flans capi @58 mm

Saft tipi Masif saft

Saft capi D (mm) 10

Saft uzunlugu X 20 mm

Saft malzemesi

Paslanmaz celik

Govde malzemesi

Kalip dokiim ¢inko

Elektriksel baglanti

Veri yolu baglantisi

3xM12

Eksenel saft yuku

80N

Ozellikler

m Kelepgeleme flansi, @ 58 mm

m Masit saft, @ 10 mm x 20 mm

m Optik 6l¢lim prensibi

m Saft malzemesi, paslanmaz celik
m Saft tarafinda koruma sinifi IP67
m -40...480°C

m maks. 3000 dev/dk

u PROFIBUS

m Erkek konektorlu cikartilabilir veri yolu kapagd,

3xM12
m 16 bit'e 360° aktarilir (65536 konum)

m Olgeklenebilir, varsayilan deger 13 bit

Kablo baglanti semasi
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Teknik Veriler

Radyal saft yiku

80N

Titresim direnci (EN 60068-2-6)

100 m/sn?, 55...2000 Hz

Darbe direnci (EN 60068-2-27) 2500 m/sn 6 msn
Koruma sinifi muhafaza P67
Koruma sinifi saft IP67

Signal BUS-A in BUS-Bin | Shield out | BUS_VDC | BUS-A out | BUS_GND | BUS-B out | Shield out | -
out out

Signal -Pin | BUSin 2 BUSin4 |BUSiIin5 |BUSout1 |[BUSout2 |[BUSout3 |BUSout4 |BUSout5 |-

Power U, - ov - - - - - -

Power-Pin |1 2 3 4 5 - - - -
Aksesuarlar

RFA-2 1544631 RFA-4 1544633

Kelepgeleme flangi bulunan masif saft DIN74Hm6 5100 o115 Euro flans — masif saft enkoderleri

enkoderleri icin dikdortgen aliminyum

flang adaptori; kenar uzunlugu 63,5

mm, kalinlik 3 mm

1544635

Kelepceleme flansi bulunan masif
saft enkoderleri icin aliminyum flang

adaptor, @ 58 mm; kelepceleme flansini

senkro flansla uyumlu hale getirir

1544637

Kelepgeleme flansi bulunan masif

saft enkoderleri icin aliminyum flang
adaptor, @ 70 mm; kalinhk 4 mm, @ 70

mm'lik flansa uyar

1544640

Kelepceleme flangi bulunan masif

saft enkoderleri icin aliminyum flang
adaptor, @ 70 mm,; kalinhk 10 mm, @ 70

mm'lik flansa uyar

icin aliminyum flans adaptori, @

115 mm,; referans ¢cap1 100 mm, 58
mm'lik kelepceleme flansini Euro flangla
uyumlu hale getirir

1544636

Masif saft enkoderleri icin aliminyum
flans adaptor, @ 65 mm; @ 65 mm'lik
flansa ve 48 mm'lik referans capina uyar

RFA-9 1544638
25 @ 58 mm kelepgeleme flangi bulunan
N masif saft enkoderleri icin aliminyum
! P o6 2604 acili flang
&
1 1 6
l—0 48 — DIN 74-Hm6
80
I I ¥
: |2
o | o't
—eo—
RFA-12 1544641
. 120° Kelepceleme flangi bulunan masif saft
255\ @34 enkoderleri icin dikdértgen aliiminyum
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A
N
—J]ol—— —2 36 —
048
058
070

Hans Turck GmbH & Co. KG | 45466 Milheim an der Ruhr, Germany | T +49 208 4952-0 | F +49 208 4952-264 | more@turck.com | www.turck.com 23

RS-25S10C-9A16B-R3M12| 19-11-2019 11-32 | Teknik degisiklik hakki saklidir



RFA-13 1544642

Kelepgeleme flangi bulunan masif saft
enkoderleri i¢in dikdortgen aliminyum
flans adaptori; kenar uzunlugu 80 mm,
kalinlik 4 mm

—a32

1544630

Kelepceleme flansi bulunan masif saft
enkoderleri icin dikdoértgen aliminyum
flang adaptoru; kenar uzunlugu 58 mm,
kalinlik 4 mm
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