LI25P1-QR14-LU4X2-0.3-RS4/S97
Enduktif lineer konum sensoru

! ’

05,5 (2%)
: 53,5
\\ \/

Teknik Veriler

Ozellikler

M Dikdortgen, plastik

M Birgok montaj imkani

M P1-Li-QR14/Q17L teslimata dahildir
MLED olgtim arahdini gosterir

M Elektromanyetik enterferansa bagisiklik
M Son derece kisa kor bolgeler

M Cozlnarlik, 12-bit

H8...30 VDC

M Analog c¢ikis

W05...45V

B M12 x 1 erkek uglu kablo

Kablo baglanti semasi

i = N -0.3- 1BN
Tip LI25P1-QR14-LU4X2-0.3-RS4/S97 <ﬂ> ) = +
Tanit. no. 1590754 &-—
Olglim prensibi Enduktif 38U _
Genel veriler
Olgum araligi 25 mm SWH
Gozindrlik 0,006 mm/12 bit >

3BU 1BN

Nominal mesafe 1.5 mm
kér bélge a 17 mm 4BK
kor bolge b 7.5 mm
Dogrusallik sapmasi <1%f.s.

Sicaklik sapmasi

<+0.01 %/K

Histerezis uygulanmaz
Elektrik verileri

Calisma voltaji 8...30 vDC
Kagak dalgalanma <10 % U,
Yalitim test gerilimi <0.5kV
Kisa devre korumasi evet

Kablo kopmasi/Ters kutupsallik korumasi

evet / evet (gerilim beslemesi)

Cikis islevi 4 pimli, Analog cikis
Gerilim cikisi 0.5..45V

Yuk direnci voltaj ¢ikisi =4.7 kQ

Ornek hizi 700 Hz

Akim tuketimi <50 mA

Mekanik veriler

Tasarim Profil, QR14
Boyutlar 53.5x49 x 14 mm

Govde malzemesi

Plastik, PBT-GF30-V0
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islevsel prensip

Enduktif agl sensorlerinin 6lgim prensibi,
konumlandirma elemani ile sensorinu
birbirine baglayan salinim devresine dayanir.
Saglanan ¢ikis sinyali, konumlandirma
elemaninin agisiyla orantiidir. Dayanikh
sensorler, temas etmeden g¢alisma prensibi
sayesinde asinmaya ugramaz ve bakim
gerektirmez. Genis bir sicaklik araligindaki
mukemmel tekrarlanabilirlikleri, ¢gézunurlikleri
ve dogrusalliklariyla kendilerini kanitlarlar.
Yenilikgi teknoloji sayesinde, elektromanyetik
AC ve DC alanlarin élgilen sinyal tGzerinde
hicbir etkileri yoktur.
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Teknik Veriler

Elektriksel baglanti Konektorli kablo, M12 x 1
Kablo tipi @ 5.2 mm, Lif32Y32Y, TPE, 0.3 m
Gekirdek kesit alan 3x0.5 mm’

Ortam kosullari

Ortam sicakligi -40...+70 °C
Titresim direnci 55 Hz (1 mm)
Darbe direnci 30 g (11 ms)
IP Derecesi IP68
IP69K
MTTF 138 yili SN 29500'e uygun (Ed. 99) 40
Gug-acik gostergesi LED, yesil
Measuring range display ¢ok fonksiyonlu LED, yesil
Gonderi paketi igerigi gilnul_mlandlrma elemani P1-Li-QR14/
7

Montaj talimatlan

Montaj talimatlari/Agiklama

Konumlandirma elemani 90° sapmis sekilde
monte edilebilir. Bu, en yuksek montaj
esnekligini saglar.

RLC kaplini galisma prensibi temelinde,
sensoriin, manyetize metal pargalara ve diger
enterferans alanlarina karsi bagisikligi vardir.

LED gostergeler:

sabit yesil:

Konumlandirma elemani 6lgiim araligindadir
yesil yanip sénme:

Konumlandirma elemani, dlgim araliginin
sonuna ulasmistir. Bu, daha zayif bir sinyalle
gosterilir.

kapali:

Konumlandirma elemani kapsama alaninin
disindadir.
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Aksesuarlar

P1-LI-QR14/Q17L 1590724

LI-QR14 ve LI-Q17L lineer

konum sensorleri igin degisken
konumlandirma elemani; enlemesine
ve boylamasina montaj imkani;
sensoére nominal mesafe 1,5 mm'dir;
en fazla 3 mm'lik bir mesafede lineer
konum sensoru ile esleme ya da en
fazla 3 mm'lik bir yanls hizalama
toleransi
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