RU100U-M18MS-AP8X2-H1151

Ultrasonic Sensor -

Diffuse Mode Sensor

Teknik Veriler

Tip
Tanit. no.

RU100U-M18MS-AP8X2-H1151
1610106

Ozellikler

Ultrason verileri

M Dikdortgen transdiiser 6ni
M Silindirik gévde M18, yerlesik
B M12 x 1 erkek ile baglanti
M Sicaklik dengeleme

M Kor nokta: 15 cm

B Menzil: 100 cm

W Cozundrlik: 1 mm

M Sonik koni agisi: £16°

B PNP kontak cikis

B NA/NK programlanabilir

M 10-Link

islev Yakinlik anahtari
Mesafe 150...1000 mm
Cozunurlik 1 mm

Minimum switching range 10 mm
Ultrasound frequency 200 kHz

Yineleme hassasiyeti

< 0.15 tam dlgek %'si

Sicaklik sapmasi

+ 1.5 tam 6lgek %'si

Linearity error <+05%
Edge lengths of the nominal actuator 100 mm
Approach speed <8 m/s
Gegme hizi <2m/sn
Elektrik verileri

Calisma voltaji 15...30 VDC
Kagak dalgalanma 10 % U,
DC nominal ¢alisma akimi <150 mA
Yuk akimi yok <50 mA
Yuk direnci <1000 ©
Artik akim <0.1mA
Tipik yanit suresi <90 msn
Hazirhk gecikmesi < 300 msn
iletisim protokolii |O-Link

Cikis islevi

NA/NK kontagdi, PNP

Cikis 1

Anahtarlama gikisi veya IO-Link modu

Anahtarlama frekansi

<6.9 Hz
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Kablo baglanti semasi
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Ultrasonik sensdrler, ultrasonik dalgalar ile gok
saylida nesneyi temassiz ve asinmasiz sekilde
yakalar. Nesnenin saydam veya mat, metal
veya ametal, kati, sivi veya toz halinde olmasi
onemli degildir. Hatta giseleme, toz veya
yagmur gibi gevresel kosullar bile islevlerini

etkilemez.

Sonik koni semasi, sensoriin saptama
mesafesini belirtir. EN 60947-5-2 standardi
uyarinca gesitli ebatlarda karesel hedefler (20
x 20 mm, 100 x 100 mm) ve 27 mm gapinda
bir yuvarlak gubuk kullaniimistir.

Onemili: Diger hedeflerin saptama mesafeleri,
farkli yansima &zellikleri ve geometrileri
nedeniyle standart hedeflerden farklilik

gosterebilir.
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Teknik Veriler

Histerezis s5mm Sonik koni

I.'de gerilim dususu <25V 30 P S——

Kisa devre korumasi evet / Dongusel ?g - - = 2&70,'",“ ]

Ters kutup korumasi evet 0 o237 mp

Kablo kopma korumasi evet -1 i i

Ayar segenegi Uzaktan 6gretme jg i
IO-Link cm 0 200 40 60 80 100

|O-Link

I0-Link Ozellikleri V1.1

I0-Link baglanti noktasi tipi Sinif A

Communication mode COM 2 (38.4 kBaud)

islem verisi genisligi 16 bit

Olgiilen deger bilgisi 15 bit

Anahtarlama bilgisi 1 bit

Cerceve tipi 2,2

Minimum cycle time 2ms

islev pimi 4 |O-Link

Function Pin 2 DI

Maximum cable length 20m

Profile support Akillr Sensor Profili/Smart Sensor Profile

SIDI GSDML'ye dahildir Evet

Mekanik veriler

Tasarim Disli silindirik, M18
Radyasyon yoni yan
Boyutlar @18 x 80 mm

Govde malzemesi

Govde somunu maks. sikma torku

Metal, CuZn, Nikel kaplama
20 Nm

Transducer material

Plastic, Epoxyd resin and PU foam

Elektriksel baglanti

Konektorler, M12 x 1, 5 telli

Ortam sicakligi -25...+70 °C
Saklama sicakligi -40...+80 °C
Basing dayanimi 0,5...5 bar
IP Derecesi IP67
Anahtarlama durumu LED, Sari
Object detected LED, Green

Testler/onaylar

MTTF 202 yili SN 29500'e uygun (Ed. 99) 40
°C

Declaration of conformity EN ISO/IEC EN 60947-5-2

Titresim direnci IEC 60068-2

Onaylar CE
cULus
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Montaj talimatlari

Montaj talimatlari/Agiklama

___ coverage —

Smin
____teach-in-range ”’W

blind zone

object

sensor sonic cone

Aksesuarlar

MW-18 6945004

Disli silindirik sensoérler igin montaj
braketi; malzeme: Paslanmaz celik A2
1.4301 (AISI 304)

Aksesuarlar
Olgekli gizim Tip Tanit. no.
RKC4.5T-2/TEL 6625016
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Kontak noktasinin ayarlanmasi
Ultrasonik sensdr, ayarlanabilir bir
anahtarlama noktasinda bir anahtarlama
cikisina sahiptir. Yesil ve sari LED'ler,
sensdOrin nesneyi algilayip algilamadigini
gOsterir.

Bir anahtarlama noktasi 6gretilmistir. Sinirlar,
algilama araliginda olmak zorundadir. Bu
calisma modunda, arka plan bastirilir.

Ogretme

+ Ogretme adaptdriinii sensér ile baglanti
kablosunun arasina baglayin

* Nesneyi, koruma alaninin baslangicina
konumlandirin

* Ub'ye karsi 2 - 7 saniye boyunca digmeye
basin

* Nesneyi, kontak araliginin ucuna yerlestirin
* Ub'ye karsi 8 - 11 saniye boyunca digmeye
basin

Basarili 6gretme sonrasinda yesil LED 2 Hz'te
yanip soner ve sens0Or otomatik olarak normal
modda galisir.

LED yaniti

Standart ¢calisma modunda her iki LED de
sensorun kontak durumunu sinyal eder.

* Yesil: Nesne algilama araliginda, fakat
kontak araliginda degil

+ Sari: Nesne anahtarlama araliginda

» Kapali: Nesne algilama araliginin disinda
veya sinyal kaybi var

Baglanti kablosu, M12 disi konektor,
diiz, 5 pimli, kablo uzunlugu: 2 m, kilif
malzemesi: PVC, siyah; cULus onayi
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Olgekli gizim Tip
WKC4.5T-2/TEL
o
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Aksesuarlar
Olgekli gizim Tip

___ TBEN-S2-4I0L

: R

USB-2-10L-0002

VB2-SP1

Tanit. no.
6625028

Tanit. no.
6814024

6825482

A3501-29

Baglanti kablosu, M12 disi konektor,
aclli, 5 pimli, kablo uzunlugu: 2 m, kilif
malzemesi: PVC, siyah; cULus onayi

Kompakt ¢ok protokollii I/O modiild, 4
10-Link Master 1.1 Sinif A, 4 evrensel
PNP dijital kanal 0,5 A

Entegre USB baglanti noktali |O-Link
Master

Ogretme adaptérii
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