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MQDC2S-1215
Görüntü sistemleri  –   Bağlantı kablosu

Teknik Veriler

Tip MQDC2S-1215

Tanıt. no. 3011421

Gövde malzemesi PVC

Elektriksel bağlantı M12 × 1, 12 telli, 4.57  m

Ortam sıcaklığı -40…+105  °C

IP Derecesi IP67

Özellikler

■Aşağıdakiler için:
■IP68 Contalı P4
■iVu BCR (entegre ekranlı)
■iVu Plus

■CE uyumluluğu
■Dişi konektör, M12 x 1, 12 telli
■Kablo çapı 7,50 mm
■Kablo uzunluğu: 4,57 m
■Düz sürüm


