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calisma 1s1g1

Spot lamba
WL50SGL5Q
o8 250
M30x 1,5
23 M12x1
14,8
Tip kodu WL50SGL5Q
Ident no. 3018742
Purpose LED galisma 15131
Islev spot lamba
Cascadable hayir
Tasarim Silindir, digli
Konektor atamasi WL50S

Goévde malzemesi
Window material
Huzme agisi

Metal, AL, Siyah
Polikarbonat, clear
5o

Kablo Kilif Malzemesi PVC

LED kullanim émri (L70) 50000 h

IP Derecesi IP67 / IP69K
Ortam sicakhgi -20...+50 °C
Saklama sicakhgi -40...470 °C
Relative humidity 0...95%
Onaylar CE

Caligma voltaji 12...30 VDC
DC nominal galisma akimi <400 mA
Input power 1.7W

Elektriksel baglanti

Konektorler, M12 x 1

Isik tipi

Luminous flux lumen
Aperture angle degree
Dimmable

yesil
210 Im
5o
hayir

TUURCK

Your Global Automation Partner

= Calisma gerilimi: 12...30 VDC
= Koruma sinifi: IP69K

= Metal gévde

= Yesil renk

= M12 x 1 konektor

Kablo Baglanti $emasi
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islevsel prensip

Enerji tasarruflu LED c¢alisma 1siklari ideal ola-
rak endistriyel uygulamalar igin uygundur.
Dayanikh IP69K korumali strimler, parlak
ve homojen aydinlatmanin gerektigi pek ¢cok
zorlu uygulamada kullanilabilmektedir. Elek-
trik baglantilari ya standart M12x1 konektor
ile kurulur ya da mevcut kurulumlarin kelepge
baglantilarina dogrudan pigtail yapiimasiyla
kurulur. Bazi modellerde lamba ¢ikisi strekli
olarak tel 4 Gzerindeki PWM sinyali yoluyla
sikilabilir.
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