S18SP6LPQ
Fotoelektrik Sensor — Polarize filtreli reflektorlli sensor
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A
24/4
37
LED 87
M12x1
Teknik Veriler Ozellikler
. B M12 x 1 erkek konektor, 4 pimli
Tip S18SP6LPQ M Koruma siniflari [P67/IP69K
Tanit. no. 3033450 M Ortam sicakhgi: -40 °C...+70 °C
i ; M Segilebilir aydinlikta/karanlikta galisma veya

Optik veriler alarm fonksiyonuyla aydinlikta calisma

; . . .. M Calisma gerilimi: 10...30 VDC

Islev Isigi Geri Yansitan Sensor B PNP kontak cikis, NA+NK

Calisma modu Polarize

Reflektdr teslimata dahildir hayir Kablo bag|ant| semasi

Isik tipi kirmizi polarize

Dalga boyu 680 nm BN (1) +
BK (4

Mesafe 50...2000 mm <ﬂ> t i
WH (2)

Elektrik verileri BU ) _

Calisma voltaji 10...30 VDC -

Yuk akimi yok <30 mA

Kisa devre korumasi

evet / Déngusel

Ters kutup korumasi

evet

Cikis islevi

Programlanabilir baglanti, PNP

Anahtarlama frekansi

<160 Hz

Hazirhk gecikmesi <100 msn
Tipik yanit suresi <3 msn

Asir akimda serbest birakma > 220 mA
Mekanik veriler

Tasarim Boru, S18
Boyutlar J18 x 78.7 mm

Govde malzemesi

Plastik, Termoplastik malzeme

Lens

plastik, Akrilik

Elektriksel baglanti
Cekirdek sayisi

Konektorler, M12 x 1, PVC
4

Ortam sicakhgi

-40...+70 °C

islevsel prensip

Reflektorll sensorler, verici ve aliciyi tek bir
kompakt gévdede bir araya getirir. Vericinin
1sik huzmesi, 1131 aliciya geri dénduren bir
reflektore yonlendirilir. Nesne, bu huzmeyi
sekteye ugrattiginda algilanmaktadir.
Reflektorll sensorler, ylksek bir fonksiyon
kazancina ve iyi bir kontrast performansina
sahiptir. Ek olarak yalnizca tek bir cihazin
kurulmasi ve kablo tesisatinin olusturulmasi
gerekir.

Kazang egrisi

Mesafe ile baglantili kazang
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Teknik Veriler

IP Derecesi IP67
IP69 100
Ozel ézellikler Kapsiillii
Wash down
BRT-3
Glig-agik gdstergesi LED, yesil 10 —=
Anahtarlama durumu LED, sari \
\
Error indication LED, yesil, yanip sénliyor
1
Asiri kazang gdstergesi LED 0,01 0,1 1 m 10
Alarm display LED sari yanip sonuyor
Testler/onaylar
Onaylar CE, UL, CSA
Aksesuarlar
SMB18A 3033200 SMB18AFAM10 3012558
l\ Montaj braketi, dikdértgen paslanmaz Montaj braketi, malzeme VA 1.4401,
30 celik, 18 mm disli sensorler igin M10 x 1,5 dis igin, dis uzunlugu 18

3053952 3073134
Montaj braketi, PTB siyah, 18 mm 0653 ©19 Montaj braketi, paslanmaz gelik, 18
disli sensorler igin g?g mm disli sensorler igin
17
pd
<45>/ =
2,6/ >\’/
Aksesuarlar
Olgekli gizim Tip Tanit. no.
RKC4.4T-2/TEL 6625013 Baglanti kablosu, disi M12, diiz, 4 pimli,

kablo uzunlugu: 2 m, kihf malzemesi:
i PVC, siyah; cULus onayl; diger kablo
M R uzunluklar ve kaliteleri mevcuttur, bkz.
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Olgekli gizim Tip Tanit. no.
WKC4.4T-2/TEL 6625025 Baglanti kablosu, disi M12, agili, 4 pimli,
Hm;] kablo uzunlugu: 2 m, kihf malzemesi:
i PVC, siyah; cULus onayl; diger kablo
" uzunluklari ve kaliteleri mevcuttur, bkz.
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Aksesuarlar
Olgekli gizim Tip Tanit. no.
BRT-3 3016164 Yuvarlak reflektor, yansitma katsayisi
?5.2[0.21] 7[0.28] 1,0, akrilik malzeme, ortam sicakligi
-20...460°C
: 281
780
8 T 13191
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