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Teknik Veriler

Ozellikler

M Kablo, PVC,2m

M Koruma sinifi IP67

W Hassasiyet, potansiyometre ile ayarlandi

M Calisma gerilimi: 10...30 VDC

M Kontak gikisl, bipolar

M Aydinlikta veya karanlikta calisma, anahtar
yoluyla ayarlanir

Tip Q45BB6LV
Tanit. no. 3036557

Optik veriler

islev Isigi Geri Yansitan Sensor
Calisma modu Polarize degil
Reflektor teslimata dahildir evet

Isik tipi kirmizi

Dalga boyu 680 nm

Mesafe 80...9000 mm
Elektrik verileri

Calisma voltaj 10...30 VDC
Kagak dalgalanma <10 % U,

DC nominal ¢alisma akimi <150 mA

Yuk akimi yok <50 mA

Kisa devre korumasi evet / Dongusel
Ters kutup korumasi evet

Cikis islevi NA kontak, PNP/NPN
Anahtarlama frekansi 0.25 kHz
Anahtarlama frekansi <250 Hz
Hazirhk gecikmesi <100 msn
Tipik yanit siresi <2 msn

Asiri akimda serbest birakma > 220 mA

Ayar segenegi

Potansiyometre

Mekanik veriler
Tasarim

Boyutlar

Dikdortgen, Q45
D 30 x 87.6 x 54.6 x 44.5 mm

Govde malzemesi

Plastik, Termoplastik malzeme

Kablo baglanti semasi
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islevsel prensip

Reflektorll sensorler, verici ve aliciyi tek bir
kompakt gévdede bir araya getirir. Vericinin
1sik huzmesi, 1s131 aliciya geri dénduren bir
reflektore yonlendirilir. Nesne, bu huzmeyi
sekteye ugrattiginda algilanmaktadir.
Reflektorll sensérler, karsi modu sensorlerinin
bazi avantajlarina sahiptir (iyi kontrast ve
yuksek asiri kazang). Ek olarak yalnizca tek
bir cihazin kurulmasi ve kablo tesisatinin
olusturulmasi gerekir. Polarizasyon filtresi
olmayan cihazlarin daha disUk algilama
araligi1 ve duyarliligi, parlak nesnelerin
algilanmasi gerektigi durumlarda dezavantajli
olabilir.

Kazang egrisi

Mesafe ile baglantili kazang
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Teknik Veriler

Lens akrilik, Akrilik
Elektriksel baglants Kablolar, 2 m, PVC 0 BT S Ronactor S
Gekirdek sayisi 4 A \\
Cekirdek kesiti 0.34 mm’ 10 £ / ' AT )
Ortam sicaklig -40...470 °C E:g:;rized 747 polarized i
IP Derecesi IP67 l
Ozel 6zellikler sUrdirme/erteleme 10,01 01 1 m 18
Gug-acik gostergesi LED, yesil

Anahtarlama durumu LED, sari
Error indication LED, yesil, yanip séniyor
Asir kazang gostergesi LED, kirmizi
Testler/onaylar
MTTF 67 yili SN 29500'e uygun (Ed. 99) 40 °C
Onaylar CE, cURus, CSA

Aksesuarlar

SMB30A 3032723 SMB30FAM10 3011185

2 30,5
6,3 wide
26,3

7,5

SMB30SC

Montaj braketi, paslanmaz gelik, M10
x 1,5 dis icin, dis uzunlugu 30 mm

Montaj braketi, dikdértgen paslanmaz

celik, 30 mm disli sensoérler igin S
78,4603

&=
&=

3052521

Montaj braketi, PBT siyah, 30 mm
disli sensorler igin, dondurdlebilir
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Aksesuarlar
Olgekli gizim Tip Tanit. no.
BRT-3 3016164 Yuvarlak reflektér, yansitma katsayisi
©5.2[0.21] 710.28] 1,0, akrilik malzeme, ortam sicakligi
-20...+60°C
] 2 81
74
8 T 13191
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