S18-2NAEL-2M

Fotoelektrik Sensor — karsi modu sensor (verici)
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Teknik Veriler

te

Ozellikler

B Kablo, 2 m

M Koruma sinifi IP67

M Ortam sicakhgr: -40...+70 °C
B Gorindr kirmizi LED 1s1k

M Calisma gerilimi: 10...30 VDC

Tip S18-2NAEL-2M
Tanit. no. 3042190

Optik veriler

islev Karsilikl mod sensori
Calisma modu Verici

Isik tipi kirmizi

Dalga boyu 645 nm

Mesafe 0...25000 mm
Elektrik verileri

Calisma voltaj 10...30 VDC
Kacgak dalgalanma <10 % U,

Yuk akimi yok <17 mA

Kisa devre korumasi evet / Déngusel
Ters kutup korumasi evet

Hazirlik gecikmesi <100 msn

Tipik yanit siresi <1.5 msn
Mekanik veriler

Tasarim Boru, S18

Boyutlar 18 x 88 mm
Govde malzemesi Plastik, Termoplastik malzeme
Lens Akrilik

Elektriksel baglanti Kablolar, 2 m, PVC
Cekirdek sayisi 2

Cekirdek kesiti 0.5 mm’

Ortam sicakhigi -40...+70 °C

IP Derecesi IP67

Glg-acik gostergesi LED, yesil

Kablo baglanti semasi
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islevsel prensip

Karsi modu sensorleri bir verici ve bir
alicidan olusur. Yayilan i1sik dogrudan aliciyi
hedefleyecek sekilde, birbirlerinin karsisina
takilirlar. Isik huzmesi bir nesne nedeniyle
kesintiye ugradiginda ya da zayifladiginda,
sensOr anahtarlar. Karsi modu sensorleri,
saydam nesnelerin saptanmasinda en
glivenilir fotoelektrik sensoérlerdir. Milke mmel
aydinhk/karanlk kontrasti ve oldukga yUksek
asiri kazang, bu fonksiyon modu igin tipiktir
ve uzak mesafeler arasinda, zorlu kosullarda
calismasina imkan verir.

Kazang egrisi

Mesafe ile baglantili kazang
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Teknik Veriler

Asiri kazang gostergesi LED
Testler/onaylar
Onaylar CE
Aksesuarlar
MW-18 6945004 BST-18N

Disli silindirik sensérler icin montaj
braketi; malzeme: Paslanmaz gelik A2
1.4301 (AISI 304)

Aksesuarlar
Olgekli gizim Tip Tanit. no.
RKC4.5T-2/TEL 6625016
MI12x1 015 2514
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Asiri kazang egrisi
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Disli silindirik sensorler icin montaj
kelepcgesi, dayamasiz; malzeme: PA6

Baglanti kablosu, disi M12, diiz, 5 pimli,
kablo uzunlugu: 2 m, kihf malzemesi:
PVC, siyah; cULus onayl; diger kablo
uzunluklari ve kaliteleri mevcuttur, bkz.
www.turck.com

Baglanti kablosu, disi M12, acili, 5 pimli,
kablo uzunlugu: 2 m, kihf malzemesi:
PVC, siyah; cULus onayl; diger kablo
uzunluklari ve kaliteleri mevcuttur, bkz.
www.turck.com
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