Q45VR3FP

fotoelektrik sensor — Plastik Fiberler icin Fotoelektrik Sensor

LED display (optional))

Ozellikler

M Kablo, PVC,2m

M Koruma sinifi IP67

M Hassasiyet, potansiyometre ile ayarlandi

W Plastik optik fiberleri baglamak tizere PFK-B
adaptdr seti ayri olarak bulunur

M Calisma voltaji: 12...250 VDC veya 24...
250 VAC

B ROole ¢ikisl, NA+NK (SPDT)

M Aydinlikta veya karanlikta calisma, segici
anahtar yoluyla ayarlanir

Teknik Veriler

Kablo baglanti semasi
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Tip Q45VR3FP
Tanit. no. 3053978
Optik veriler

islev Fiber optik sensor
Calisma modu Plastik fiber
Fiber-optic type plastic

Isik tipi kirmizi

Dalga boyu 660 nm
Elektrik verileri

Calisma voltaji 12...250 VDC
Calisma voltaji 24...250 VAC

Cikis islevi

Tamamlayici kontak, Rdle ¢ikisi

Anahtarlama frekansi

<33 Hz

Hazirlik gecikmesi

<100 msn

Tipik yanit siresi

<15 msn

Ayar segenegi

Potansiyometre

Mekanik veriler

Tasarim Dikdortgen, Q45

Boyutlar 60.5 x 44.5 x 87.6 mm

Gdvde malzemesi Plastik, Termoplastik malzeme
Lens plastik, akrilik

Elektriksel baglanti Kablolar, 2 m, PVC

Cekirdek sayisi 5

Cekirdek kesiti 0.34 mm’

Ortam sicakligi -25...+55 °C

Relative humidity 0...90 %

IP Derecesi IP67
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islevsel prensip

Cam veya fiber optik sensorler, sicakligin
yuksek oldugu veya alanin kisith oldugu
uygulamalar igin optimum tercihtir. Fiber
optikler, 1s181 sensérden bir uzak nesneye
aktarir. Karsi moduyla algilama igin ayri fiber
optikler kullanilirken, 1s1g1 geri yansitma veya
yayinik moduyla galisma igin gatalli fiber
optikler uygundur.

Kazang egrisi

Mesafe ile baglantili kazang
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Teknik Veriler

Ozel 6zellikler surdirme/erteleme
Wash down

Glg-acik gostergesi LED, yesil

Anahtarlama durumu LED, sari

Error indication LED, yesil

Asir kazang gostergesi LED, kirmizi

Testler/onaylar
MTTF 67 yih SN 29500'e uygun (Ed. 99) 40 °C
Onaylar CE, cURus, CSA

Aksesuarlar

SMB30A 3032723 SMB30FAM10 3011185
Montaj braketi, dikdértgen paslanmaz @ \g Montaj braketi, paslanmaz ¢elik, M10
> celik, 30 mm disli sensorler igin ?\ x 1,5 dis igin, dis uzunlugu 30 mm
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SMB30SC 3052521 PFK-B 3093520
Montaj braketi, PBT siyah, 30 mm Plastik optik fiberleri Q45 fiber optik
disli sensorler igin, dondurdlebilir sensorlere baglamak igin her sette 4

adaptdr bulunan adaptor seti

Aksesuarlar
Olgekli gizim Tip Tanit. no.
PBT46U 3025967 plastik fiber optik sensor, algilama
modu: cisimden yansimali sensor,
polietilen kablo; ortam sicakliklari -30
°C...+70 °Cigin
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M6 x 0,75

Nickel plated brass ox o1 fiore
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Olgekli gizim Tip Tanit. no.
PIT46U 3026034 plastik fiber optik sensor, algilama
modu: 1sik perdesi, polietilen kablo;
ortam sicakliklari -30 °C...+70 °C igin

sng

M4 x0,7 M2,5x045
Nickel plated brass

o 1 fibre
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