Q120RA-EU-AF
Radar

Anahtarlama cikisi ile

Teknik Veriler

Tip
Tanit. no.

Q120RA-EU-AF
3054279

Radar verileri

islev

Yakinlk anahtari

Calisma modu

Calisma stresi

Frequency band

K bandi, ISM bolgesi

Frekans araligi

24,05 - 24,25 GHz

Modulation FMCW (Frequency Modulated
Continuous Wave)

Mesafe 2000...12000 mm

Edge lengths of the nominal actuator 500 mm

Number of radio channels 1

Duty cycle 100 %

Antenna connection Dahili, diiz

Antenna gain 17,5 dBi

Antenna pattern

120 (Azimuth) / 250 (Elevation)

Side-lobe suppression

15 dB (Azimuth) / 15 dB (Elevation)

Cikis glici ERP

5dBm /3.3 mW ERP

Cikis glcu EIRP

Field strength max.

20 dBm /100 mW EIRP

88-20log(m) dBuA/m bzw. 24-20log(m)
dBmW/m2

Elektrik verileri

Calisma voltaji

12...30 VDC

Yuk akimi yok

<100 mA

Kisa devre korumasi

evet / Déngusel

Ters kutup korumasi

evet
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Ozellikler

M Kablo, 2 m

M Koruma sinifi IP67

B FMCW radar (frekans modulasyonlu
surekli dalga radari), sabit ve hareket eden
nesneleri algilar

M Birlesik Krallik dahil Avrupa, Avustralya,
Yeni Zelanda, Japonya ve Cin igin
onaylanmistir

M Maks. mesafe 40 m

M DIP anahtariyla yapilandirma

M Calisma gerilimi 12...30 VDC

B PNP/NPN kontak ¢ikis

Kablo baglanti semasi
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islevsel prensip

Bir PCR (Yapisik Pals Radari) cihazi, birkag
mikrosaniye suren kisa, guglu bir darbe

iletir ve nesnelerden yansiyan yankiyi alir.
Sirekli olarak dalga radarlari iletmenin aksine
verici, 6lcim islemi sona ermeden 6nce
zaten kapatiimistir. Nesneye olan mesafe
olguimd, bir gegis suresi yontemi kullanilarak
gerceklestirilir. Sonug olarak, Surekli Dalga
(CW) radarlarinin aksine, hem sabit hem de
hareketli nesneler algilanabilir.

Uyumluluk

CE

ITU-R 5.138, 5.150 ve 5.280 igerisinde tanimli
ISM

ETSI/EN 300 440

FCC Kisim 15
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Teknik Veriler

Cikis islevi

NK/NA programlanabilir, PNP/NPN

Hazirlik gecikmesi

<2000 msn

Tipik yanit suresi

<15 msn

Ayar secenegi

DIP anahtari
Gorls Yazilimi ve Aygit Yazilimi

Mekanik veriler

Tasarim

Dikdértgen, Q120

Boyutlar

62 x 90.8 x 159.5 mm

Govde malzemesi

Plastik, ABS/polikarbonat, Siyah

Elektriksel baglanti

Kablolar, 2 m, PVC

Cekirdek sayisi 5

Ortam sicakhgi -40...+65 °C
IP Derecesi IP67
Glg-acik gostergesi LED, yesil
Anahtarlama durumu LED, Sari
Asir kazang gostergesi LED, kirmizi

Testler/onaylar
MTTF

98 yil SN 29500'e uygun (Ed. 99) 40 °C

Onaylar CE
Aksesuarlar
SMB30A 3032723 SMB30MM

SMB30SC

Aksesuarlar

Olgekli gizim

Montaj braketi, dikdértgen paslanmaz
celik, 30 mm disli sensorler igin

3052521

Montaj braketi, PBT siyah, 30 mm
disli sensorler igin, dondurdlebilir

Tip Tanit. no.
SMBWSQ120 3026881

RSS-210
ANATEL Kategori Il
CMIIT Kategori G

ARIB STD T-73
KC isareti— MSIP/RRA
NCC

Asiri kazang egrisi
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Montaj braketi, dikdértgen paslanmaz
celik, 30 mm disli sensorler igin,
hassas hizalama igin genis delikler

Yagmur veya kar icin gereken koruyucu
kapak, yiz kisminda su filmi veya buz
olusumunu engeller
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Olgekli gizim Tip Tanit. no.

BRTR-CC20E 3011118 Radar reflektor, genis dort yiz, plastik
ile korunur, 6 m'lik bir mesafede 7 kat
fonksiyon rezervi, opsiyonel

1525
205, 05

SN
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