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Guvenlik 1511 perdesi

Kademelendirilebilir alici

SLSCR14-1800Q8

DIP-switch
LED

Tip SLSCR14-1800Q8
Tanit. no. 3073382

Optik veriler

Islev 1stk perdesi

Optik ¢ozlnrlik 14 mm

Mesafe 100...6000 mm
Tarama alani 1800 mm

Huzme sayisi 240

Sessiz iglevi ile Hayir

Tarama Kodu

Ayarlanabilir

Elektrik verileri

Calisma gerilimi U, 20...28 VDC
Kagak dalgalanma <10 % U,
DC nominal galigsma akimi I, < 275 mA
Yuk akimi yok I, < 275 mA
Maks. akim guivenli gikigi 500 mA
Kisa devre korumasi evet

Ters kutup korumasi evet

Cikis islevi 2 x NK kontak, 2 x PNP
Akim gikisi 0...500 mA
Guvenli yari iletken gikis sayisi 2

Koruma sinifi 1]

Tipik yanit siresi < 56 msn
Yeniden baslatma kilitli evet
Kd&rleme fonksiyonu evet

Mekanik veriler
Tasarim

Dikdortgen, EZ-Screen

Govde malzemesi

Metal, AL, Sari polyester

Lens plastik, Akrilik
Cascadable Evet

Elektriksel baglanti Konektorler, M12 x 1
Cekirdek sayisi 8

Ortam sicakhgi 0...+50 °C

IP Derecesi IP65

= M12 x 1 erkek konektor, 8 pimli

= Karartma fonksiyonu

= 4 modile kadar kademelendirilebilir
= Koruma sinifi IP65

= DIP anahtariyla ayarlama

= Galisma gerilimi 24 VDC * %15

= Gozundrlik 14 mm

= Tarama alani 1800 mm

m Tum cihazlar iki adet EZA-MBK-11 mon-
taj braketi igerir; 900 mm veya daha faz-
la uzunluga sahip cihazlar ayrica bir EZA-
MBK-12 igerir

= EN ISO 13849-1:2008 uyarinca kisisel gu-
venlik kategorisi 4, PL e

= |EC 61496-1,-2 uyarinca Tip 4

= |EC 61508'e gbre SIL 3
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islevsel prensip

Yiksek ¢ozunurliklu givenlik 1sik perde-

si bir verici ve alicidan olusur. Sistem op-

tik olarak senkronize edildiginden, veri-

ci ile alici arasindaki kablo tesisati gerekli
degildir. Alicinin giivenlik anahtarlama gikislari
dogrudan bir yUk rélesine baglanmakta ve
tehlikeli makine gevrimlerinin acil durdurmasi
tetiklenmektedir. Anahtarlama cihazinin 2-ka-
nalli izlenmesi ve birbirini karsilikli olarak kon-
trol eden iki islemciyi igeren tasarimin gesitli
yedekliligi sayesinde, IEC 61496 uyarinca
kisisel guvenlik tip 4 gereksinimleri kargilanir.
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Glg-acik gostergesi

Anahtarlama durumu

LED, yesil
2-renkli LED, Kirmizi

Testler/onaylar
Titresim direnci

10-55 Hz at 0.35 mm

Darbe testi

10 g at 16 ms (6000 cycles)

Onaylar

CE, cULus listeli
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Aksesuarlar
Tip kodu ident no. Olgekli gizim
EZA-MBK-21 3073319 Montaj braketi, gelik, siyah cilali, EZ-ARRAY ve EZ-SCREEN
standart 14 & 30 mm igin
EZA-MBK-11 3071470 Montaj braketi, gelik, siyah cilali, EZ-ARRAY ve EZ-SCREEN
standart ve basamakl 14 & 30 mm igin
EZA-MBK-12 3071756 Montaj braketi, gelik, siyah cilali, EZ-ARRAY ve EZ-SCREEN
standart ve basamakh 14 & 30 mm igin
EZA-MBK-20 3072587 Montaj braketi, gelik, siyah cilali, EZ-ARRAY ve EZ-SCREEN
standart 14 & 30 mm igin
Function accessories
Tip kodu ident no. Olgekli gizim
IM-T-9A 3061425 Guvenlik rolesi, ISO 13849-1'e (EN 954.1) gore 4. kategori,

2 giris, 3 NA ¢ikis, 24 VDC, maks. 6 A besleme, 20 ms yanit
siresi
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