SLM80P6Q

Fotoelektrik Sensor — catalli reflektorlt sensor

Teknik Veriler

Tip SLM80P6Q

Tanit. no. 3074982

Optik veriler

islev catalli reflektorli sensoér

Calisma modu

Verici/Alici Cifti

Isik tipi kirmizi

Dalga boyu 680 nm
Mesafe 80 mm
Yuva genisligi 80 mm
Elektrik verileri

Calisma voltaj 10...30 VDC
Kagak dalgalanma <10 % U,
DC nominal ¢alisma akimi <100 mA
Yuk akimi yok <25 mA
Kisa devre korumasi evet

Ters kutup korumasi evet

Cikis islevi NA kontak, PNP
Anahtarlama frekansi <1000 Hz
Hazirlik gecikmesi <100 msn
Tipik yanit suresi < 0.5 msn

Ayar secenegi

Potansiyometre

Mekanik veriler

Tasarim

Yuva sensori, SLM80

Boyutlar

80x12x 112 mm

Govde malzemesi

Lens

Metal, Kalip dékiim ¢inko, nikel kaplama

plastik, Acrylic

Elektriksel baglanti

Konektorler, M8 x 1, PVC

Ozellikler

M Erkek, M8 x 1

M Koruma sinifi IP67

M Hassasiyet, potansiyometre ile ayarlandi

M Calisma gerilimi: 10...30 VDC

B PNP kontak ¢ikis, aydinlikta veya karanlikta
calisma

Kablo baglanti semasi
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islevsel prensip

Catalli reflektdrlli sensorler ve karsi modu
sensorleri - iki sensér tipinin avantajlari tek bir
kompakt gévdede birlestiriimis Verici ve alici
icin ek hizalamaya artik gerek yoktur. Yuva
genislikleri 10 mm, 30 mm, 50 mm, 80 mm,
120 mm ve 220 mm'dir. Sensor, hassasiyeti
ayarlamak igin bir potansiyometreye ve
aydinlikta veya karanlikta anahtarlamayi
ayarlamak icin bir déner anahtara sahiptir.
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Teknik Veriler

Cekirdek sayisi 3

Ortam sicakligi -20...+60 °C
Relative humidity 0...95%

IP Derecesi IP67
Glg-acgik gostergesi LED, yesil
Anahtarlama durumu LED, sari
Error indication LED

Alarm display LED sari yanip soniyor
Testler/onaylar
Onaylar CE
Aksesuarlar
Olgekli gizim Tip Tanit. no.
PKG3M-2/TEL 6625058
ET ==
PKW3M-2/TEL 6625064
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Baglanti kablosu, disi M8, diz, 3 pimli,
kablo uzunlugu: 2 m, kihf malzemesi:
PVC, siyah; cULus onayl; diger kablo
uzunluklari ve kaliteleri mevcuttur, bkz.
www.turck.com

Baglanti kablosu, disi M8, agcili, 3 pimli,
kablo uzunlugu: 2 m, kihf malzemesi:
PVC, siyah; cULus onayl; diger kablo
uzunluklari ve kaliteleri mevcuttur, bkz.
www.turck.com
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