Q20PDXLQ7

Fotoelektrik Sensdr — cisimden yansimali sensor

Teknik Veriler

Tip Q20PDXLQ7
Tanit. no. 3078152
Optik veriler

islev Yakinlik anahtari
Calisma modu yayinik

Isik tipi IR

Dalga boyu 850 nm
Mesafe 1...1500 mm
Elektrik verileri

Calisma voltaj 10...30 VDC
Kacgak dalgalanma <10 % U,
DC nominal ¢alisma akimi <100 mA
Yuk akimi yok <18 mA
Ters kutup korumasi evet

Cikis islevi

Tamamlayici kontak, PNP

Anahtarlama frekansi

<600 Hz

Hazirhk gecikmesi

<100 msn

Tipik yanit suresi

< 0.8 msn

Ayar segenegi

Potansiyometre

Mekanik veriler
Tasarim

Boyutlar

Dikdértgen, Q20
20 x 12 x 42 mm

Govde malzemesi

Plastik, Termoplastik malzeme

Lens

plastik, Akrilik

Elektriksel baglanti
Cekirdek sayisi

Konektorler, M8 x 1, PVC
4

Ortam sicakhgi

-20...+60 °C
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Ozellikler

M Erkek, M8 x 1; 4 telli

M Koruma sinifi IP67

BLED, ¢ok yonli gérinir

M Hassasiyet, potansiyometre ile ayarlandi
M Calisma gerilimi: 10...30 VDC

B PNP kontak ¢ikis, NA+NK

Kablo baglanti semasi
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islevsel prensip

Reflektorlt sensorlerle aynidir, verici ve alic
devresi, yayinik modu sensorlerindekiyle

ayni gévdede birlestirilmistir. Ancak yayinik
modu sensorleri, 1sik huzmesinin kesintiye
ugramasini degil, hedefin yansitmasini
algilarlar. Bir hedef, yeterli miktarda 1s1g1
aliciya geri yansitirsa algilanir. Béylece
yayinik modu sensorlerinin algilama araligi bu
nedenle blyulk 6l¢lide hedefin yansimasina
baglidir.

Kazang egrisi
Mesafe ile baglantili kazang
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Teknik Veriler

IP Derecesi IP67
Glg-acik gostergesi LED, yesil
Anahtarlama durumu LED, sari

Error indication

LED, yesil, yanip sénlyor

Asir kazang gostergesi

LED, sari, yanip sénuyor

Testler/onaylar

Onaylar CE
Aksesuarlar
SMBQ20H 3079041 SMBQ20L

SMBQ20LV

Aksesuarlar

Olgekli gizim

MEX13 595

16.5 P
[

Montaj braketi, paslanmaz gelik, yatay
montaj, Q20 igin

3079042

Montaj braketi, paslanmaz gelik,
dikdortgen, Q20 igin

3,2x12,6(2x)

Tip Tanit. no.

PKW4M-2/TEL 6625067

=N

M8x1 096

PKG4M-2/TEL 6625061
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Asiri kazang egrisi
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3079040

Montaj braketi, paslanmaz celik,
dikdortgen, Q20 igin

3079043

Koruyucu gévde, paslanmaz celik,
Q20 igin

Baglanti kablosu, disi M8, agcili, 4 pimli,
kablo uzunlugu: 2 m, kihf malzemesi:
PVC, siyah; cULus onayl; diger kablo
uzunluklari ve kaliteleri mevcuttur, bkz.
www.turck.com
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