SLSP30-1950Q88
Makine guvenligi uygulamalari igin 1s1k perdesi — verici/alici
Gifti

Teknik Veriler

Ozellikler

M Erkek M12 x 1, 8 telli verici

Tip SLSP30-1950Q88 M Erkek M12 x 1, 8 telli alici
Tanit. no. 3082074 S Kérleme
M Koruma sinifi IP65
Optik veriler M DIP anahtariyla ayarlama
is| K desi M Calisma gerilimi 24 VDC +-%15
slev IS1k perdesi M Coziindrlik 30 mm
Isik tipi IR M Tarama alani 1950 mm
M2 EZA-MBK-11 montaj braketi ile birlikte
Dalga boyu 950 nm tiim cihazlar; 900 mm cihazlar ve daha
Optik coziinirlik 30 mm uzunlari, ek olarak 1 EZA-MBK-12 dahil
Mesafe 100...18000 mm .
Kablo baglanti semasi
Tarama alani 1950 mm
Huzme sayisi 130
— — L 1BN +
Sessiz islevi ile hayir __< 20G/BK EDM
Tarama Kodu Avyarlanabilir __< 30G/BK EDM
_ — {4WH 055D2
Elektrik verileri 75 BK 0SSD1
Calisma voltaji 20...28 VDC | 568U -
. | _S7GNYE  GND
Kagak dalgalanma <10 % U, <H> __<8VT Reset
DC nominal ¢alisma akimi <375 mA 7
Yuk akimi yok <275 mA
1BN +
Maks. akim glvenli gikisi 500 mA _-))
Kisa devre korumasi evet )
Ters kutup korumasi evet )
GCikis islevi 2 x NK kontak, 2 x PNP __)) 68U -
7GNYE  GND
Akim cikisi 0...500 mA <H> -
Guvenli yari iletken ¢ikis sayisi 2 =
Tipik yanit suresi <34 msn
Yeniden baslatma Kkilitli evet
Kdrleme fonksiyonu evet
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Teknik Veriler

Mekanik veriler

Tasarim Dikdértgen, EZ-Screen
Boyutlar 45 x 36 x 2018 mm
Gdvde malzemesi Metal, AL, Sari polyester
Lens plastik, akrilik
Cascadable hayir

Elektriksel baglanti Konektorler, M12 x 1
Cekirdek sayisi 8

Ortam sicakligi 0...+450 °C

IP Derecesi IP65

Glg-acgik gostergesi LED, yesil

Anahtarlama durumu

2-renkli LED, kirmizi

Testler/onaylar

Titresim direnci

10-55 Hz at 0.35 mm

Darbe testi 10 g at 16 ms (6000 cycles)
Onaylar CE, cULus listeli

Aksesuarlar
EZA-MBK-11 3071470 EZA-MBK-12

Montaj braketi, celik, siyah cilali, EZ-
ARRAY ve EZ-SCREEN standart ve
basamakli 14 & 30 mm igin

EZA-MBK-20 3072587

Montaj braketi, gelik, siyah cilali, EZ-
ARRAY ve EZ-SCREEN standart 14
& 30 mm igin

Aksesuarlar

Olgekli gizim Tip
QDE-815D

Tanit. no.
3070883

islevsel prensip

Personelin korunmasina yonelik yiksek
¢6zUnUrlikla guvenlik 1511 ekrani bir verici
ve alicidan olusur. Sistem, verici ve alici
arasinda kablo tesisatini gereksiz kilarak,
optik olarak senkronize edilmektedir. Alicinin
guvenlik anahtarlama ¢ikislar dogrudan bir
yuk rélesine baglanmakta ve tehlikeli makine
cevriminin acil durdurmasi tetiklenmektedir.
IEC 61496 uyarinca personel glivenlik
derecesi tip 4, anahtarlama cihazinin 2 kanalli
izlemesi ve karsilikli islemci kontroli ile goklu
fazlalk yapisi sayesinde karsilanir.

3071756

Montaj braketi, celik, siyah cilali, EZ-
ARRAY ve EZ-SCREEN standart ve
basamakli 14 & 30 mm igin

Givenlik 15191 ekranlari igin baglanti
kablosu, PVC, sari, uzunluk 4,57 m, disi
baglanti, M12 x 1, 8 telli
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Olgekli gizim Tip Tanit. no.
QDE-825D 3070884 Givenlik 15191 ekranlari igin baglanti
kablosu, PVC, sari, uzunluk 7,62 m, disi
-L“ baglanti, M12 x 1, 8 telli
QDE-850D 3070885 Giuvenlik 15131 ekranlari igin baglanti
kablosu, PVC, sari, uzunluk 15,3 m, disi
-L‘~ baglanti, M12 x 1, 8 telli
QDE-875D 3071466 Guvenlik 15191 ekranlari igin baglanti
kablosu, PVC, sari, uzunluk 22,9 m, digi
-L‘~ baglanti, M12 x 1, 8 telli
QDE-8100D 3071467 Glvenlik 15191 ekranlari igin baglanti
kablosu, PVC, sari, uzunluk 30,5 m, disi
-L-- baglanti, M12 x 1, 8 telli
DEE2R-81D 3072205 Baglanti kablosu, PVC, sari, uzunluk:
0,31 m, disi M12 x 1 - erkek M12, 8 telli
DEE2R-83D 3072206 Baglanti kablosu, PVC, sari, uzunluk:
0,91 m, disi M12 x 1 - erkek M12, 8 telli
DEE2R-88D_ 3072635 Baglanti kablosu, PVC, sari, uzunluk:
2,44 m, disi M12 x 1 - erkek M12, 8 telli
DEE2R-815D 3072207 Baglanti kablosu, PVC, sari, uzunluk:
4,57 m, disi M12 x 1 - erkek M12, 8 telli
DEE2R-825D 3072208 Baglanti kablosu, PVC, sari, uzunluk:
7,62 m, disi M12 x 1 - erkek M12, 8 telli
DEE2R-850D 3072209 Baglanti kablosu, PVC, sari, uzunluk:
15,2 m, disi M12 x 1 - erkek M12, 8 telli
DEE2R-875D 3072210 Baglanti kablosu, PVC, sari, uzunluk:
22,9 m, disi M12 x 1 - erkek M12, 8 telli
DEE2R-8100D 3072211 Baglanti kablosu, PVC, sari, uzunluk:
30,5 m, disi M12 x 1 - erkek M12, 8 telli
CSB-M1280M1280 3075375 Y pargasi, PVC, sari, erkek M12 x 1 ile,

2 x 0,3 m kablo tzerinde 8 telli, PVC,
sari, disi M12 x 1 ile, 8 telli

CSB-M1281M1281 3073252 Y pargasi, PVC, sari, uzunluk: 2 x 0,3 m
kablo lizerinde erkek, M12 x 1, 8 telli ile
0,3 m, PVC, sari, disi, M12 x 1, 8 telli ile

CSB-M1288M1281 3073253 Y pargasi, PVC, sarl, uzunluk: 2 x 2,5 m
kablo lizerinde erkek, M12 x 1, 8 telli ile
0,3 m, PVC, sari, disi, M12 x 1, 8 telli ile

CSB-M12815M1281 3073254 Y pargasi, PVC, sarl, uzunluk: 2 x 4,6 m
kablo Gizerinde erkek, M12 x 1, 8 telli ile
0,3 m, PVC, sari, disi, M12 x 1, 8 telli ile

CSB-M12825M1281 3073255 Y pargasi, PVC, sari, uzunluk: 2 x 7,6 m
kablo Uizerinde erkek, M12 x 1, 8 telli ile
0,3 m, PVC, sari, disi, M12 x 1, 8 telli ile

DEE2R-88D 3094306 Baglanti kablosu, PVC, sari, uzunluk:
2,44 m, M12 x 1 disi konektor, 8 pimli
Uizerinde M12 x 1 erkek konektor, 8
pimli
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