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LED gosterge
Kompakt sinyal 15191
TL50CBGYRQ
123,6
250
i
M30x1,5 8419
M12x1 —5

Tip kodu TL50CBGYRQ
ident no. 3091344
Purpose LED gésterge 1131
Islev kule 15191
Cascadable hayir
Tasarim Dissiz silindirik
Konektér atamasi TL50C

Goévde malzemesi
Window material
Kablo Kilif Malzemesi

Plastik, ABS, Siyah
Polikarbonat, diffuse
PVC

IP Derecesi IP67

Ortam sicakhgi -40...+50 °C
Relative humidity 0...95%
Onaylar CE, UL listeli
Caligma voltaiji 12...30 VDC
DC nominal galisma akimi <135 mA
Calisma voltajiU, >21VAC
Calisma voltajiU, <27 VAC
Tipik yanit suresi < 10 msn

Elektriksel baglanti

Konektorler, M12 x 1

Isik tipi

Dimmable

mavi
yesil
sari
kirmizi
hayir

TUURCK

Your Global Automation Partner

= Plastik govde, siyah

= EMI'dan ve RFI'dan etkilenmez
= Koruma sinifi IP67

= M12 x 1 erkek

= Gok renkli: Mavi (COL 1) / Yesil (COL 2) /
Sari (COL 3) / Kirmiz1 (COL 4)

= Galisma gerilimi: LED rengi basina 135
mA ile galisma gerilimi 12...30 VDC ve-
ya 21...27 VAC

m Girigler: PNP/NPN

Kablo Baglanti $emasi
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islevsel prensip

TL50C kompakt sinyal 1511, TL50 Uyari Isigi
ve daha kisa bir tasarimdaki TL50 yiksek
parlaklik modellerinin bir karigimidir ve tim
sistem iginde yuksek gorinurlikte durum goé-
stergeleri ve belirgin bir kullanici kilavuzlugu
saglar. Rengarenk LED'lerden olusturulabilir
ve hem cagri cihazi ile hem de ¢adri cihazsiz
olarak mevcuttur. Dogrudan makinelerin tze-
rine, kabine ya da uretim hatlarinin izleme
konumlarina monte edebilirsiniz.

Kablo baglanti semasi bir PNP tel atamasi go-
sterir

Tip kodu, uyari 1siginda dizenlendikleriyle
ayni sirada, alttan uste dogru 5 rengi, mavi
(B), yesil (G), kirmizi (R), sari (Y) ve beyazi
(W) gosterir. Ornek: TL50GYRQ, asagidan yu-
kari dogru yesil, sari ve kirmizi renklerini go-
sterir
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LED gosterge
Kompakt sinyal 15191
TL50CBGYRQ
Aksesuarlar
Tip kodu ident no. Agiklama Olgekli gizim
SMB30A 3032723 Montaj braketi, dikdértgen paslanmaz gelik, 30 mm digli
sensorler igin
SMB30FA 3074005 Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401 s L
N \
< ]
19 -
3/8-16 UNC
SMB30SC 3052521 Montaj braketi, PBT siyah, 30 mm disli sensorler icin, don-
durdlebilir
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