Q240RA-EU-AF2Q
Radar

Anahtarlama cikislari ile

Teknik Veriler

Tip
Tanit. no.

Q240RA-EU-AF2Q
3092481

Radar verileri

islev

Yakinlk anahtari

Calisma modu

Calisma stresi

Frequency band

K bandi, ISM bolgesi

Frekans araligi

24,05...24,25 GHz

Modulation FMCW (Frequency Modulated
Continuous Wave)

Mesafe 1000...40000 mm

Edge lengths of the nominal actuator 500 mm

Number of radio channels 1

Duty cycle 100 %

Antenna connection Dahili, diiz

Antenna gain 17,5 dBi

Antenna pattern

120 (Azimuth) / 250 (Elevation)

Side-lobe suppression

15 dB (azimut)/15 dB (yiikseklik)

Cikis glici ERP

-0,5 dBm/0,9 mW ERP

Cikis glcu EIRP

Field strength max.

20 dBm/100 mW EIRP

88-20log(m) dBuA/m or 24-20log(m)
dBmW/m2

Elektrik verileri

Calisma gerilimi Uy 12...30 VDC
Yuk akimi yok <100 mA
Kisa devre korumasi evet/Donglsel
Ters kutup korumasi evet

Ozellikler

BM12 x 1 erkek, 5 pimli

M Koruma sinifi IP67

B FMCW radari (frekans moduilasyonlu
surekli dalga radari), sabit ve hareket eden
nesneleri algilar

M Birlesik Krallik dahil Avrupa, Avustralya,
Yeni Zelanda, Japonya ve Cin igin
onaylanmistir

B Maks. mesafe 40 m

M DIP anahtariyla yapilandirma

M Calisma gerilimi 12...30 VDC

2 PNP/NPN kontak ¢ikis

Kablo baglanti semasi
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islevsel prensip

FMCW radari, Frekans Modulli Sirekli
Dalga radaridir. FMCW, Frekans Modilli
Sirekli Dalga'nin ingilizce kisaltmasidir.
Modulasyonsuz sirekli dalga radarlarinda
zaman referansi olmadigindan mesafeyi
o6lcememe dezavantaji bulunmaktadir. Sabit
nesnelerin mesafe 6lgimu igin bu tip zaman
referansi, frekans modilasyonu araciligiyla
yapilmaktadir. Bu yontem kullanilarak,
frekansi sirekli olarak degistiren bir sinyal
yayilir. Frekans araligini sinirlamak ve
sinyal degerlendirmesini basitlestirmek

icin lineer olarak artan ve azalan periyodik
bir frekans kullanilir. Degisim orani df/dt
carpani sabit kalir. Bir eko sinyalinin alinmasi
durumunda darbeli radarda oldugu gibi bir
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Teknik Veriler

Cikis islevi

NK/NA programlanabilir, PNP/NPN

Hazirlik gecikmesi

<2000 msn

Tipik yanit suresi

<15 msn

Mekanik veriler

Tasarim Dikdortgen, Q240

Boyutlar 55 x 158 x 186.9 mm
Govde malzemesi Plastik, PC, Gri

Elektriksel baglanti Konektorler, M12 x 1, PVC
Cekirdek sayisi 5

Ortam sicakligi -40...+65 °C

IP Derecesi IP67

Glg-acgik gostergesi LED, yesil

Anahtarlama durumu LED, Sar

Asirl kazang gdstergesi LED, kirmizi

Testler/onaylar
MTTF

98 yili SN 29500'e uygun (Ed. 99) 40 °C

Onaylar

CE
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galisma zamani gecikmesi ve dolayisiyla
mesafeye oranli farkl bir frekansi olur.
Sonug olarak, modilasyonsuz Surekli Dalga
(CW) radarlarinin aksine, hem sabit hem de
hareketli nesneler algilanabilir.

Uyumluluk

CE

ITU-R 5.138, 5.150 ve 5.280 igerisinde tanimli
ISM

ETSI/EN 300 440

FCC Kisim 15

RSS-210

ANATEL Kategori Il

CMIIT Kategori G

ARIB STD T-73
KC isareti— MSIP/RRA
NCC

Asiri kazang egrisi

3
[m] lensiti!/itys |
2 Sensitivity 1
8
, o
5 N
oY ™
3
D>
/
— 1 _— all
-1 ~——
\
-2

-3
0 5 10 15 20 25 30 35 40 [m]
1...8: Indicates sensitivity level

At sensitivity level 8:

[m] T
5 Passenger Train
4 Large Truck /
3 — Weak Object _ Car /

5 | | —-
P 3

1 .

0 1 ‘@“\

=i —

-2 B

-3

-4

-5

-6

0 5 10 15 20 25 30 35 40 [m]

1: Weak Object (Radar cross section = 0.25 m?)

2: Car (Radar cross section = 3 m?)

3: Large Truck (Radar cross section = 50 m?)

4: Passenger Train (Radar cross section = 300 m?)
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Aksesuarlar

Olgekli gizim

M12x1 015 2514

B

Tip
RKC4.5T-2/TEL

!

WKC4.5T-2/TEL

E
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L

Tanit. no.

6625016

6625028

Baglanti kablosu, M12 disi konektor,
dlz, 5 pimli, kablo uzunlugu: 2 m, kilif
malzemesi: PVC, siyah; cULus onayi

Baglanti kablosu, M12 disi konektor,
acili, 5 pimli, kablo uzunlugu: 2 m, kilif
malzemesi: PVC, siyah; cULus onayi
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