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Tepeden Isiga
yerlestirme sensori
Kapasitif Sensor

K50PTKQP
= Koruma siniflari IP67 IP69K
= M12 x 1 erkek konektorlii, 4 pimli, 150
mm kablo
= RGB LED'leri bulunan esnek ekran
35 250 = Kullanici tanimli veya 6n tanimli 1s1k
M30x 1.5 renkleri denetimi
20 V = Yanip s6nme islevi, degisim, iki renkli
! ekran ve yogunluk kontrolii
‘ 2 14.5 = 10-Link ile parametrelendirilebilir
150 = M12x1 .
\ = Capacitive sensor of the second gene-
) ration
l— A = High immunity to false actuation by
splashing, detergents, oils and other
contaminants
Tip kodu K50PTKQP
Ident no. 3806182 Kablo Baglanti $Semasi
Purpose Tepeden Isiga 3BU _
Islev dokunma anahtari W
Tasarim Silindir, digli —
Konektor atamasi K50 LO-LInk
Govde malzemesi Plastik, PC, Siyah 2WH n.c.
Window material Polikarbonat, diffuse
Kablo uzunlugu 0.15 m
Kablo Kilif Malzemesi PVvC . .
IP Derecesi IP67 / IP69K Islevsel prensip
Ortam sicakhigi -40...+50 °C K50 seg ve yerlestir sensord, birgok montaj
Relative humidity 0...90% ve parga yerlestirme uygulamasi igin uygun-
MTTF 146 yil SN 29500 uygun (Ed. 99) 40 °C dur. Bu cihazlarda RGB LED'ler vardir. 10-
Onaylar CE, cULus listeli Link kullanilarak 12 adede kadar énceden
_ tanimlanmisg rengin 1'i veya X ve Y koordi-
Caligma voltajr 12...30VDC natlari kullanilarak 1.000.000 adede kadar
DC nominal ¢alisma akimi < 150 mA . ™ I .
- P istenen renklerin 1'i ayarlanabilir. Islevler; bir
Tipik yanit sresi < 300 msn . islevini sunluk kontroliinii
iletisim protokol 10-Link yanip sonme Igievini, yoguniuk kontrolunu ve
Elektriksel baglanti Konektsrid kablo, M12 x 1 donts, degisim ve iki renkli ekranlar gibi ani-
|0-Link masyonlari igerir. Bu LED'lerin temel avantaji,
10-Link Ozellikleri V1.1 renk dogrulugu ve parlakliktir. Onceki model-
Communication mode COM 2 (38.4 kBaud) leriyle karsilastirildiginda, sadece tek bir 1sikla
islem verisi genigligi 16 bit ¢ok sayida varyant uretilebilir. BL ident
Cergeve tipi Type_2_2
Function Pin 4 10-Link
Maximum cable length 20m
SIDI GSDML'ye dahildir Evet
Isik tipi RGB
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K50PTKQP
Aksesuarlar
Tip kodu ident no. Agiklama Olgekli gizim
SMB30A 3032723 Montaj braketi, dikdértgen paslanmaz gelik, 30 mm digli
sensorler igin
SMB30SC 3052521 Montaj braketi, PBT siyah, 30 mm disli sensorler icin, don-
durdlebilir
SMB30FA 3074005 Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401

3/8-16 UNC
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