VE200G1C
Barkod okuyucu — akilli kamera

M3 x0.5 (4x)\

Display
M3 x 0.5 (4x)

M12 x 1-6H
M8 x 1-6H
M12-1-6g

Teknik Veriler

Tip
Tanit. no.

VE200G1C
3810267

Kamera verileri

islev Barkod okuyucu — akilli kamera

Resolution 752 x 480 piksel

Piksel boyutu 5.3 pm

Frame rate 60 fps

Pozlandirma suresi 0.02...500 ms

Dahili bellek 500 MB

inceleme sayisi <999

Mercek C-Mount

Elektrik verileri

Calisma gerilimi U, 12...30 VDC

DC nominal galisma akimi |, <400 mA

Kisa devre korumasi evet

Ters kutup korumasi evet

iletisim protokolii EtherNet/IP
Modbus TCP
PROFINET

Cikis islevi Giris/¢cikis programlanabilir, 5 x PNP/NPN
optik olarak ¢ézilmus

Power on display LED, yesil

Anahtarlama durumu LED, Sari

Error indication LED, kirmizi

Mekanik veriler

Tasarim

Dikdértgen, VE

Boyutlar

88 x 67 x41.4 mm

Govde malzemesi

Aliminyum, AL

Ozellikler

B Goruntl isleme araglari: gri 6lgek degeri,
nesne, kenar ve konumlandirma islevleri;
desen, blob, leke ve damla algilama

M Tanimlama araglari: otomatik 6gretme,
maksimum barkod sayisi, 1D barkodlar,
2D barkodlar, posta barkodlari, kalite
derecelendirmesi

M Analiz araglari: matematiksel islemler ve
Olgme islevi

M Kullanimi kolay kullanici arayiizi ile gorinta
yoneticisi yazilimi

M 1/1,8* CMOS, 0,3 MP goriintii sensorl

M2 hatli, 8 segmentli, basma diigmeli LCD
ekran

W5 adet PNP/NPN, giris/cikis

M Harici tetikleyici girisi

M Harici aydinlatma baglantisi

M Ethernet protokolii PROFINET'i, EtherNet/
IP'yi ve Modbus/TCP'i destekler

M Mercek kapakli (ayrica satilir) koruma sinifi
IP20, IP67

B C montaj mercek (ayrica satilir)

Kablo baglanti semasi
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Teknik Veriler

VE

Elektriksel baglanti Konektorler, M12 x 1, 12 telli
Ortam sicakligi 0...+50 °C ‘

IP Derecesi IP20

IP67
Testler/onaylar

Onaylar CE, cULus listesi D 90G Input Common
4YE Reserved

5 12VT Reserved

3GN Output Common
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islevsel prensip

VE akilli kamera, 0,3 megapiksellik bir CMOS
goruntu sensoérine sahip ve bir gérinti
isleme sisteminin gugli ayrintilari ve gok
islevliligi (PresensePlus P4’e benzer sekilde)
ile kullanim kolayligini ve yapilandirmayi
birlestirmektedir (iVu gortintli sensoériine
benzer sekilde). Gorlintli yonetimi yazilhimi,
kullanimi kolay bir kullanici araytzuddr.
Uygulama analizi sirasinda denetlemeleri

bir emdlator ile simile etme olasilidinin yani
sira denetlemelerin olusturulmasinda ve
dizenlenmesinde buyuk bir esneklik ile gesitli
duzenleme segeneklerini barindirir.

Aksesuarlar

SMBVEMP 3800293 SMBVERA 3097185

Montaj paneli Sag tarafa montaj igin braket

10-32-2B (3x)

M8 x 1.25 (2x) />6°'7

1/4-20-2B (2x

Aksesuarlar

Olgekli gizim Tip Tanit. no.

MQDC2S-1206 3011420 Gl kaynagi, M12 x 1 disi konektér, 12
pimli, kablo uzunlugu: 1,83 m
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Olgekli gizim Tip Tanit. no.
RKS12T-2/TXL 6626917
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RSS RJ45S 841-2M U8626-2

M12x1
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Baglanti kablosu, M12 disi konektor,
diz, 12 pimli, zirhh kaplin somunu;
kablo uzunlugu: 2 m, kihf malzemesi:
PUR, siyah; cULus onayi

Endustriyel Ethernet icin uzatma
kablosu, RJ45 erkek konektére M12
erkek konektor, 8 pimli, kablo uzunlugu:
2 m, kilif malzemesi: TPE, yesil,
korumali, 6rgiili teller, bikulu cift
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