NI4-M12-AD4X-H1141

Enduktif sensor

Teknik Veriler

Tip NI4-M12-AD4X-H1141
Tanit. no. 44067

Genel veriler

Nominal anahtarlama mesafesi 4 mm

Montaj kosullari Cikik kafa

Guvenli galisma mesafesi

< (0,81 x Sn) mm

Duizeltme faktorleri

Yineleme hassasiyeti

St37 = 1; Al = 0,3; paslanmaz gelik = 0,7;
Ms =04

< 2 tam Olgek %'si

Sicaklik sapmasi <+10 %
Histerezis 1...15 %
Elektrik verileri

Calisma gerilimi U, 10...65 VDC
Dalgalanma U, <10 % Ugpa
DC nominal galisma akimi |, <100 mA
Artik akim <0.6 mA
Yalitim test gerilimi 0.5 kV

Kisa devre korumasi evet/Dongusel
I.'de gerilim distsu <5V

Kablo kopmasi/ters kutupsallik korumasi  Eksiksiz

Cikis islevi 2 telli, NA kontak, 2 telli
En kiguk ¢alisma akimi =3 mA
Anahtarlama frekansi 1 kHz

Mekanik veriler

Tasarim

Disli silindirik, M12 x 1

Boyutlar

52 mm

Govde malzemesi

Metal, CuzZn, Krom kaplama

Ozellikler

M12 x 1 disli silindirik
Krom kaplama piring

2 telliDC, 10...65 VDC
NA kontak

M12 x 1 erkek konektor

islevsel prensip

Enduktif sensorler metal nesneleri temassiz
ve asinmasiz olarak tespit ederler. Bunun
icin, hedef ile etkilesen yiiksek frekansl bir
elektromanyetik AC alan kullanmaktadirlar.
Enduktif sensoérler bu alani ferrit bobinli bir
RLC devresi ile olusturmaktadir.
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Teknik Veriler

Aktif alan malzemesi plastik, PA12-GF30

Goévde somunu maks. sikma torku 10 Nm

Elektriksel baglanti Konektorler, M12 x 1

Ortam kosullari

Ortam sicakligi -25...+70 °C

Titresim direnci 55 Hz (1 mm)

Darbe direnci 30 g (11 ms)

IP Derecesi IP67

MTTF 3383 yilt SN 29500'e uygun (Ed. 99) 40
Anahtarlama durumu LED, Sari

Montaj talimatlari

Montaj talimatlari/Agiklama

\ Mesafe D 3xB
\\\\\\\ Mesafe W 3xSn
@ ' Mesafe T 3xB

\ Mesafe S 1,5xB
T G<f\ Mesafe G 6 x Sn
Mesafe N 2XxSn

Aktif alan ¢api B @ 12 mm
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Aksesuarlar
QM-12 6945101 BST-12B 6947212
Dayamali hizlh montaj braketi; Disli silindirik sensorler i¢in montaj
malzeme: Krom kaplama piring. kelepgesi, dayamali; malzeme: PA6
Erkek dis M16 x 1. Not: Yakinhk
; anahtarlarinin anahtarlama uzaklgi,
eort hizli montaj braketleri kullanilirken
degisebilir.
> >
012 \<i‘5/34

Hans Turck GmbH & Co. KG | 45466 Mulheim an der Ruhr, Germany | T +49 208 4952-0 | F +49 208 4952-264 | more@turck.com | www.turck.com 2|3

NI4-M12-AD4X-H1141| 22-02-2025 01-29 | Teknik degisiklik hakki sakhdir



MW12 6945003

Disli silindirik sensérler igcin montaj
braketi; malzeme: Paslanmaz celik A2
1.4301 (AISI 304)

Aksesuarlar
Olgekli gizim Tip
RKCA4T-2/TEL
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Tanit. no.
6625010

6901321
Dissiz ve disli silindirik sensorler igin
montaj braketi; malzeme: Polipropilen

Baglanti kablosu, M12 disi konektor,
dliz, 3 pimli, kablo uzunlugu: 2 m, kilif
malzemesi: PVC, siyah; cULus onayi
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