NI6U-EG08-AP6X

Enduktif sensor — Genisletilmis algilama mesafesi ile

Teknik Veriler

Tip NI6U-EGO08-AP6X
Tanit. no. 4635800
Genel veriler

Nominal anahtarlama mesafesi

Montaj kosullari

6 mm

Cikik kafa

Guvenli galisma mesafesi

< (0,81 x Sn) mm

Yineleme hassasiyeti

< 2 tam Olgek %'si

Sicaklik sapmasi

<+10 %

<+ %20,<0°C

Histerezis 3...15 %
Elektrik verileri

Calisma gerilimi U, 10...30 VDC
Dalgalanma U,, <10 % Ugpa
DC nominal galisma akimi |, <150 mA
Yiksiz akim <15 mA
Artik akim <0.1mA
Yalitim test gerilimi 0.5 kV

Kisa devre korumasi evet/Dongusel
I.'de gerilim distsu <18V

Kablo kopmasi/ters kutupsallik korumasi

evet/Eksiksiz

Cikis islevi

3 telli, NA kontak, PNP

DC field stability

200 mT

AC field stability 200 mTss
Koruma sinifi o]
Anahtarlama frekansi 1 kHz

Mekanik veriler

Tasarim

Disli silindirik, M8 x 1

Ozellikler

M Disli silindirik, M8 x 1

M Paslanmaz gelik, 1.4427 SO
B Tim metaller igin faktor 1

M Koruma sinifi IP68

M Manyetik alanlara dayanikli
M Genis algilama mesafesi

M Yiksek anahtarlama frekansi
M Gereksiz kisllmalara karsi entegre koruma
M Kiiclk metale yasak alanlar
M3 telli DC, 10...30 VDC

B NA kontak, PNP cikis

M Kablo baglantisi

Kablo baglanti semasi

BN +
I
<U> BU .
BK 5
pnp

islevsel prensip

Enduktif sensorler, metal nesnelerin
asinmasiz ve temassiz algilanmalari igin
tasarlanmistir. uprox+ sensorler, patentli
coklu bobinli sistemi sayesinde kayda
deger avantajlara sahiptir. Optimum
algilama mesafeleri, maksimum esnekligi
ve operasyonel guvenilirligi ile etkin
standardizasyonu sayesinde mikemmel
performans gosterirler.
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Teknik Veriler

Boyutlar

42 mm

Govde malzemesi

Paslanmaz celik, 1.4427 SO

Aktif alan malzemesi plastik
Arka kapak plastik, PP
Govde somunu maks. sikma torku 5Nm
Elektriksel baglanti Kablolar

Kablo tipi

@4 mm, LifYY-11Y, PUR, 2 m

Cekirdek kesit alan 3x0.25 mm’

Ortam kosullari

Ortam sicakligi -30...+85 °C

Titresim direnci 55 Hz (1 mm)

Darbe direnci 30 g (11 ms)

IP Derecesi IP68

MTTF 8;4 yilt SN 29500'e uygun (Ed. 99) 40
Anahtarlama durumu LED, Sari

Montaj talimatlari

Montaj talimatlari/Agiklama

G
-

il

Mesafe D 32 mm
Mesafe W 18 mm
Mesafe T 32 mm
Mesafe S 12 mm
Mesafe G 36 mm
Mesafe N 12 mm

Aktif alan ¢api B @8 mm

Tim ¢ikik kafa monte edilebilir uprox+ disli
silindirik sensérler, silindirin tst kenarina vida
ile takilabilir. Bu montaj konumunda, sensor,
%20 disurilmis anahtarlama uzakhgiyla
glvenli bir sekilde galisir.
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Aksesuarlar
BST-08B 6947210 MWO08 6945008
Disli silindirik sensérler icin montaj Disli silindirik sensorler icin montaj
kelepgesi, dayamali; malzeme: PA6 braketi; malzeme: Paslanmaz gelik A2

1.4301 (AISI 304)

69479
Dissiz silindirik sensorler icin montaj
kelepgesi; montaj blogu malzemesi:
Anotlanmis aliminyum

BSS-08 6901322
Dissiz ve disli silindirik sensorler igin
montaj braketi; malzeme: Polipropilen

28,
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