RJ45S-RJ45S-4414-0.5M
Endustriyel Ethernet Kablosu — Uzatma kablosu
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Contact carriers

plastik, PC

Connector body

plastik, TPU, Siyah

Mekanik émur

> 100 eslesme dongdleri

Kirlilik derecesi
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Teknik Veriler Ozellikler
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Tanit. no. 6441421
Konektér A Erkek konektor, RJ45, Diiz u=
. [
Pim sayisi 4 M RJ45 erkek konektdr, diiz, 4 pimli
Kontaklar Metal,CuZn,Altin kaplama W RJ45 erkek konektor, diiz, 4 pimli

M Ethernet kablosu: 4 pimli, AWG 26

MISO/IEC 11801, EN 50173, EIA/TIA 568-A

uyarinca CAT 5E
B Kilif malzemesi: PUR

B Kilif rengi: yesil

M Blendaj: Aliminyum katmanli polyester film,

bakir 6rgi

BKilif capr: 4,8 mm

Koruma tipi P20 M Cekme zinciri kullanimi igin uygun
Konektor B erkek konektor, RJ45, diiz WUV direngli

. M IEC 60811-2-1 ve DIN VDE 0282 bolim 10
Pim sayisi 4 uyarinca yaga karsi dayanikli
Kontaklar Metal,CuZn,Altin kaplama M Silikon, PVC ve LABS igermez

Contact carriers

plastik, PC

Connector body

Plastik, TPU, UL 94

Mekanik 6mur

> 100 kontak dayanimi

Kirlilik derecesi

3/2

Koruma sinifi

IP20

Kablo
Ag protokolu

Ethernet, 4414

M |EC 60754-2 uyarinca halojen igermez
M IEC 60332-1-2 uyarinca alev geciktirici

M Onay: cULus
M RoHS uyumlu

M Koruma sinifi IP67
M Kablo uzunlugu: 0,5 m

Kablo Kesit Alani

Kablo ¢api 4.8 mm £0.30

Cable length 0.5 m

Cable jacket PUR, Yesil

Koruyucu Aliiminyum folyo, kalayli bakir tel
Kablo damari yalitimi PP

Cekirdek kesit alan 4x0.15 mm?

Bukulu tel dlizenlemesi 19x0.102 mm
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Teknik Veriler

Kablo damari renkleri

WHOG, WHBU, BU, OG

+20°C'de elektriksel 6zellikler

Nominal gerilim 42V

Test voltaji 700V

Akim 1.5A

Nom. Empedans 100 Q (1MHZ)
Nom. Kapasitans 51 pF/m
Mekanik ve kimyasal 6zellikler

Statik Biikme yarigapi 215x @
Blukme donguleri = 5 million

Kontak atamasi
Burulma gerilimi + 30 °/m = jmwiosqry = -wwosm
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Burulma doéngdleri

Ambient temperature range (stationary)  -40...+80 °C

Hareke.t. halinde -25...+80 °C Devre semasi

Diger Ozellikler

Cekme zinciri kullanimina uygundur evet i’T'_} W':)/GOG ir_T]i
Halojensiz evet : 2 : T : Z :
Silikonsuz evet : 5 : WH/BU : : 5 :
PVC icermez evet | 4=l :z : =4 |
Kaynak kivilcimlarina karsi direnclidir evet I 3 ; n.c. : : ';) I
Kimyasallara dayanikli evet !_8 J ne l_ z_aj
UV direngli evet 1 Shiglding 1
Yaga dayanikh evet

Alev geciktirici evet

Onaylar cULus
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