RSC-RKC5701-0.5M

CAN (DeviceNet, CANopen) i¢in veri yolu kablosu — PUR

Cable Jacket, Thin

1514 315 M12x1

Teknik Veriler

Tip RSC-RKC5701-0.5M

Tanit. no. 6604830

Konektor A Erkek konektor, M12 x 1, Dlz, A kodlu
Pim sayisi 5

Kontaklar Metal,CuZn,Altin kaplama

Contact carriers

plastik, TPU, Siyah

Connector body

plastik, TPU, Siyah

Kaplin somunu/vidasi

Nikel kaplamali piring, CuZn, nikel
kaplama

Tightening torque (range)

0.8...1Nm
(Karsi parcanin maks. tork degerine
dikkat edin!)

Mekanik émur

> 100 eslesme dongdleri

Kirlilik derecesi

3

Koruma tipi IP67, yalnizca vidali durumda
Konektor B disi konektor, M12 x 1, dliz, A kodlu
Pim sayisi 5

Kontaklar Metal,CuZn,Altin kaplama

Contact carriers

plastik, TPU, Siyah

Connector body

Kaplin somunu/tespit vidasi

Plastik, TPU, Siyah

Nikel kaplamali piring, CuZn, nikel
kaplama

Seal

plastik, FPM/FKM

Sikma torku

Mekanik 6mur

0.8 ... 1 Nm (Karsi parganin maks. tork
degerine dikkat edin!)

> 100 kontak dayanimi

Kirlilik derecesi

3
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Ozellikler

-l 1P67 GOPPP
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B Kilif malzemesi: PUR

B Kilf rengi: Antrasit

W Glg cifti: AWG 2/22

W Veri gifti: AWG 2/24

W VDE 0472, bolim 803 uyarinca yaga
dayanikli

W VDE 0472, bolim 804/B uyarinca alev
geciktirici

M Halojen icermez

B UL onayi

W M12 disi konektor, diiz, A kodlu

B M12 erkek konektor, duz, A kodlu

M Kablo uzunlugu: 0,5 m

Kablo Kesit Alani

Kontak atamasi

RSC-RKC5701-0.5M| 24-02-2025 23-43 | Teknik degisiklik hakki sakhdir



Teknik Veriler T rhe S oo

Koruma sinifi IP67, Yalnizca birbirine vidalanmis -

durumda
Kablo Devre semasi
Ag protokoli DeviceNet

CANopen, 5701 : s BU .
Kablo capi @ 6.7 mm 3 f s; (3 {
Cable length 05 m i ey gj !
Cable jacket PUR, Antrasit 1 Shield 1 :
Koruma evet ’
Kablo damari yalitimi PE
Data cable cores
Cekirdek kesit alan 2x0.25 mm?
Power cable cores
Gekirdek kesit alan 2x 0.34 mm’
Kablo damari renkleri Power: RD, BK, Data: WH, BU

+20°C'de elektriksel 6zellikler

Nominal gerilim 250V

Akim 4 A

DC direnci (dong) 82 Q/km

Nom. Empedans 120 © (1 MHz)
Nom. Kapasitans 37 pF/m

Mekanik ve kimyasal 6zellikler

Statik Biikme yarigapi 25x0
Bukulme yarigapi (esnek kullanim) 210xd
Ortam sicaklidi (sabit) -40...+80 °C
Ortam sicakhigi (mobil) -25...460 °C
Diger Ozellikler

Cekme zinciri kullanimina uygundur evet
Halojensiz evet

LABS free yes

UV direncli evet
Onaylar UL
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