PKWAM-2/TXL

Aktuator, Sensor ve Besleme Kablosu, PUR - baglanti

kablosu
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Teknik Veriler

Tip PKW4M-2/TXL

Tanit. no. 6625559

Konektér A Disi, M8 x 1, Aglli

Pim sayisi 4

Kontaklar Piring,CuZn,Altin kaplama

Contact carriers

plastik, TPU, Siyah

Connector body

plastik, TPU, Siyah

Kaplin somunu/vidasi

Nikel kaplamali piring, CuZn, nikel
kaplama

Seal

plastik, FPM/FKM

Tightening torque (range)

0.5... 0.6 Nm
(Karsi parganin maks. tork degerine
dikkat edin!)

Mekanik 6mur

> 100 eslesme dongdileri

Kirlilik derecesi

3

Koruma tipi IP67, IP69K, yalnizca vidal durumda
Kablo

Kablo ¢api 4.5 mm +£0.20
Cable length 2 m

Cable jacket PUR, Siyah
Kablo damari yalitimi PP

Cekirdek kesit alan 4 x0.34 mm?
Bukuli tel dizenlemesi 42 x 0.1 mm
Kablo damari renkleri BN, WH, BU, BK
+20°C'de elektriksel 6zellikler

Nominal gerilim 50 V,o/60 Vo
Test voltaji 2000V

Ozellikler
LISTED C n compliant DEGREE OF

M Disi M8, acili, 4 pimli

B Kilif malzemesi: PUR

B Kilif rengi: siyah

M Cekme zinciri kullanimi igin uygun

M Kimyasallara, UV radyasyonuna ve yaglara

karsi direncli

M Alev geciktirici (UL 1581, IEC 60332-2-2
uyarinca FT2)

M Kaynak kivilcimlarina karsi direngli

M Halojen, silikon, PVC ve LABS igermez

M Asinmaya karsi 6zellikle direngli

B Koruma sinifi: IP67, IP69K

M Kablo uzunlugu: 2,0 m

Kablo Kesit Alani

Kontak atamasi
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Teknik Veriler

Akim

4A

Yalitim direnci

> 30.5 MQ/km

ilerletme direnci

maks. 57 Q/km

Mekanik ve kimyasal 6zellikler

Statik Bikme yaricapi 25xd
Bikilme yarigapi (esnek kullanim) =210xd
Bukme doéngileri 2 5 million

Kabul edilebilir hizlanma

Kabul edilebilir hareket yolu, yatay

maks. 5 m/s?

5 m (5 m/s?de)

Kabul edilebilir hareket yolu, dikey

2 m (5 m/s?de)

Kabul edilebilir travers hizi

3.3m/s

Burulma gerilimi + 180 °/m
Ortam sicakligi (sabit) -50...+80 °C
Ortam sicakligi (mobil) -25...+80 °C
Ortam sicakhgi (gekme zinciri) -25...460 °C
Onaylar cULus
Aksesuarlar
HAS5141-0 6905403 BS5143-0

Kablo montaj erkek konektér, M8
x 1, diz, 4 pimli, yalitim siyirmali
baglama, 2,5 mm'den 5,1 mm'ye

HS5141-0

kablo beslemesi, 0,14 mm?den
0,34 mm?ye gekirdek kesit alan/
terminal kapasitesi, plastik gévde,
plastik somun

6902730

Kablo montaj erkek konektdr,
M8 x 1, diiz, 4 pimli, pres gegme
teknolojisi, 4,0 mm'den 5,0 mm'ye

FW-PRSPM0420-SA-S-0406

kablo beslemesi, 0,14 mm?den
0,34 mm?ye ¢ekirdek kesit alan/
terminal kapasitesi, plastik gévde,
metal somun

100002295

Sahada montaji yapilabilir erkek
konektor, M8 x 1, dliz, 4 pimli, vida
terminali baglantisi, 4,0 mm'den

L’—T 47.0 T‘

5,5 mm'ye kablo beslemesi, 0,14
mm?den 0,5 mm?'ye cekirdek kesit

M8x1 alan/terminal kapasitesi, plastik

T

214 51329 j
2137

gbvde, metal tespit vidasi

HS5241-0

TORQUE-WRENCH-SET-AS

4BK /0 0\ 2WH
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Devre semasi

r3 BN
P
Ly BK
N BU
I
i 2
6901013

Sahada montaji yapilabilir erkek
konektér, M8 x 1, diiz, 4 pimli, vida
terminali baglantisi, 3,5 mm'den

5,0 mm'ye kablo beslemesi, 0,14
mm?den 0,50 mm?'ye gekirdek kesit
alan/terminal kapasitesi, plastik
g6vde, metal tespit vidasi

6902830

Kablo montaj erkek konektor,

M8 x 1, aclli, 4 pimli, pres gegme
teknolojisi, 4,0 mm'den 5,0 mm'ye
kablo beslemesi, 0,14 mm?den
0,34 mm?ye ¢ekirdek kesit alan/
terminal kapasitesi, plastik gévde,
metal somun

6936170

Tork anahtar seti; 0,4-1,0 Nm'lik
ayarlanabilir torklu tutma yerleri, M8
(SW9) igin tork anahtari, M12 (SW
14) icgin tork anahtar
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BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL 6936206
TEL ve TXL kablolari igin etiket,
uzunluk: 18 mm, yikseklik: 4 mm,
malzeme: polikarbonat (PC), renk:
beyaz, halojen icermez ve alev

geciktirici
18/
> </
Aksesuarlar
Olgekli gizim Tip Tanit. no.
LABEL-HOLDER-FLEX-PVC 100048170

Uzatma kablolarinin tanimlanmasi

icin PVC etiket tutucu (TEL/TXL Griin
serisi); su kablo gaplari igin: min. 5 mm;
boyutlar 4 x 18 mm; dagitim unitesi:
Her pakette 50 parca
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