TW-L86-54-C-B128

HF etiketi — Akill kart
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Teknik Veriler

Tip
Tanit. no.

TW-L86-54-C-B128
6900479

Ozellikler

B EEPROM, bellek 128 byte
M Dogrudan metal tizerine montaja uygun
degildir

Uriin agiklamasi

kredi karti boyutu

Veri transferi

enduiktif kaplin

Teknoloji HF RFID
Calisma frekansi 13,56 MHz
Bellek tipi EEPROM
Cip NXP I-Code SLI-X
Bellek 128 Bayt
Bellek okumal/yazma
Serbestce kullanilabilir bellek 112 Bayt
Okuma islemlerinin sayisi sinirsiz
Yazma islemlerinin sayisi 10°
Tipik yazma suresi 2 ms/bayt
Tipik yazma suresi 3 ms/bayt
Radyo iletisimi ve protokol standartlari ISO 15693
NFC Typ 5
Minimum distance to metal 10 mm
Okumalyazma erisimi sirasinda sicakhik  -25...+50 °C
Sicaklik, algilama araliginin disinda -20...450 °C
Tasarim akilli kart
Govde uzunlugu 86 mm
Govde genisligi 54 mm
Govde malzemesi Plastik, PC
Aktif alan malzemesi plastik, PC
IP Derecesi IP67
Packaging unit 1

islevsel prensip

13,56 MHZ'lik bir frekansta ¢alisan HF okuma/
yazma cihazlari, okuma/yazma kafasi ve
kullanilan etiket kombinasyonuna gore
degisen boyutta (0...500 mm) bir gegis bolgesi
olusturur.

Burada belirtilen okuma/yazma mesafeleri
yalnizca laboratuvar kosullarinda 6lgiilen
standart degerleri temsil eder ve gevredeki
malzemelerin neden oldugu etkileri icermez.
Metal igine/lizerine montaja uygun veri
tastyicilarin okuma/yazma mesafeleri metal
icinde/Gizerinde iken belirlenir.

Ulasilabilir mesafeler bilesen toleransi, montaj
kosullari, ortam kosullari ve (6zellikle metal
icine monte edildiginde) malzeme kalitesi
nedeniyle %30 oraninda degisiklik gosterebilir.
Bu nedenle, uygulamayi gergek galisma
kosullari altinda, 6zellikle galisirken okuma

ve yazma sirasinda test etmek son derece
onemlidir!
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