VB2-FSM4.4-2MFK3

2 portlu Baglanti Sistemleri — Kablosuz Y Ayirici, Erkek M12 x

1 -2 x Disi M8 x 1

Teknik Veriler

Tip VB2-FSM4.4-2MFK3

Tanit. no. 6930559

Distributed I/O 2

Konektor A Erkek, 2 x Disi, M12 x 1, M8 x 1 -
M12 x 1

Pim sayisi 4/3

Kontaklar Piring,CuZn,Altin kaplama

Ozellikler

RoHS

compliant

1P67

DEGREE OF
PROTECTION

B M12 male, 4-pin
B M8 female, 3-pin
M RoHS-compliant
M Protection class IP67

Contact carriers

plastik, TPU, Siyah

Connector body

plastik, TPU, Siyah

Kaplin somunu/vidasi

Nikel kaplamali piring, CuZn, nikel
kaplama

Seal

plastik, FKM/FPM

Tightening torque (range)

0.5...0.6 Nm
(Karsi parcanin maks. tork degerine
dikkat edin!)

Mekanik omur

> 100 eslesme doéngileri

Kirlilik derecesi

3/2

Koruma tipi IP67, yalnizca vidali durumda
Konektdr B M12 x 1

+20°C'de elektriksel dzellikler

Nominal gerilim 60 V

Akim 4A

Insulation resistance 210°Q

ilerletme direnci <5mQ

Hareket halinde -30 °C...+90 °C

Kontak atamasi
&

4
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Aksesuarlar

WRENCH-FW/SIZE 17MM 6936175 TORQUE-WRENCH-SET-AS 6936170

ﬁ_:. ) Tork anahtari seti; 0,4-1,0 Nm'lik
ayarlanabilir torklu tutma yerleri, M8

/ (SW9) icin tork anahtari, M12 (SW
14) igin tork anahtari
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