EKP4SP

Yuvarlak konektor M8 x 1/ @ 8 mm

flans konektor

Baski kontakli @ 8mm

Ozellikler

IP67
RoHS
compliant DEGREE OF
PROTECTION

M Dayanikli ve 6n montajli yerlesik flans
konektori

W4 telli

M Yerlesik, koruma sinifi IP67

M GOST-R-onayl

M RoHS-uyumlu

M Baski kontak

Kontak atamasi

Teknik Veriler

4/00\2
3\O0 O/ 1

Tip EKP4SP

Tanit. no. 6934782

Konektor A Disi, @ 8 mm

Pim sayisi 4

Kontaklar Metal,CuZn,Altin kaplama

Contact carriers

plastik, PA, Siyah

Flange housing

plastik, PA, siyah

Connection mode

Baski kontak

B — _ @ 7.00+005

Mekanik 6mur

> 100 eslesme dongdileri

Kirlilik derecesi

3/2

Koruma tipi IP67, (takili)
Nominal gerilim 30V

Akim 4A
Insulation resistance 2210'Q
Ortam sicakligi (sabit) -30...+90 °C
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