FMX-IM-3UR38X

Akis modultd — FCS/FCI Urdn serisi Ex akis sensorlerinin

(NAEX) baglantisi igin

|O-Link Device With Relay Outputs

Teknik Veriler

Tip FMX-IM-3UR38X
Tanit. no. 7525103
Elektrik verileri

Calisma voltaj 20...250 VAC
Frekans 40...70 Hz
Calisma voltaji 20...125 VDC
Glg tuketimi <4 W

Yiksliz akim |, <63 mA

Ogretme modlar

QuickTeach; min/maks ayari. DeltaFlow
izleme dahil 6gretme adimlar (akis hizi
degistiginde 6gretme modlari otomatik
olarak serbest birakilr).

Akis hizi Min/maks ayarindan sonra [%] (kalici)
Akis hizi Quick-Teach'ten sonra % (kalici)
Ortam sicakligi SET (Ayar) digmesine kisa slreyle

basildiginda [°C]

Akis hizinin tekrarlanabilirligi

Tipik £ 1 % (tam Olgegin)

Ortam sicakliginin tekrarlanabilirligi Tipik £ 1K
Ortam sicakliginin élgiim kesinligi Tipik £ 7 K
Ortam sicakliginin anahtarlama noktasi 2 K

histerezisi

Giris fonksiyonu

Akis sensdrlerinin baglantisi (yalnizca
FCS/FCI uriin serisindeki Ex sensorler!)

Sensor voltajl

<7VDC

Sensor akimi

Sensor akimi sinirlandirma

<70 mA
yakl. 110 mA

e

16 17 18 19 20
112 13 14 15

Ozellikler

M Sirasiyla Ex ia ve Ex ib sensorleri igin

M Akis, sicaklik ve arizalar igin role gikisi

M Anahtarlama noktasi ayari, akis sinirlarinin
ogretilmesine gerek yok (QuickTeach)

M Akis hizi ve ortam sicakhdinin gosterilmesi
icin LED bandi

M isletme ve goriintiileme araligini izleme

M Sensor tarafinda kablo kopmasi ve kisa
devrenin algilanmasi

M Standart 10 veya |O-Link isletme modu

M |O-Link vasitasiyla yazilim destegi veya
basma diigmesi yoluyla parametrelendirilir

M lgili ekipman [Ex ia Ga/Da]

M Akis problarinin baglantisi, Bélge 0/20

islevsel prensip

FCS (daldirma sensorleri) ve FCI (i¢

hat sensérleri) serilerinin tim Ex akis
sensorleri, harici isleme Unitesi FMX-IM ile
calistirilabilmektedir.

Akis moduild, dért durum LED'ine ve lokal
izleme i¢in 10 bolimlt LED bandina sahiptir.
Kullanici igin sensor tarafinda kisa devre ve
kablo kopmasi gibi yazihm tabanli tanilama
secgenekleri de mevcuttur. Ayrica 6nceden
tanimlanmis bir isletme ve gérintuleme
araliginda akis hizlari ve ortam sicakliklarini
izleme.

Akis araliginin st ve alt sinirlari, uygulanan
maks./min. 6gretme modu kullanilarak
ogretilir. Anahtarlama noktasi, akis araligi
icin bir alt ve Ust sinir programlamaya gerek
kalmaksizin Quick-Teach fonksiyonuyla
kolaylikla ayarlanabilir. Kalorimetrik prensibe
gobre ¢alisan baglanabilir sensorler, sadece
akis hizini algilamaz, ayni zamanda ortam
sicakhgini da algilar.

Akis modilii, entegre 10-Link arayiizl yoluyla
10-Link (IOL) veya standart 10 (SIO) modu
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Teknik Veriler

Olgiim frekansi

Cikis fonksiyonlari

5 Hz (yazilim filtresiyle her 200 msn'de
bir)

Akis izleme réle gikisi
Sicaklik izleme role cikisi
Hata izleme réle cikisi
Anahtarlama karakteristigi NO/NC

Anahtarlama durumu

Anahtarlama gerilimi

NO/NC parametrelendirilebilir (réle gikis
hatasi izleme yalnizca NC)

<250 VAC /60 VDC

Anahtarlama akimi <2A
Anahtarlama kapasitesi <500 VA/60 W
Anahtarlama frekansi <10 Hz

Elektrik baglantilari

5 kutuplu g¢ikarilabilir ters kutupsallik
korumali terminal bloklari

Baglanti modu

Vida baglantilan

Terminal cross-section
IO-Link
|0-Link Ozellikleri

>215..£2.5 mm?

V1.0

iletim hizi

38.4 kBit/s (COM 2)

Fiziksel iletim elemanlari

Fiziksel iletim elemanlari 3 kablolu fiziksel

eleman (PHY 2)

iletisim kanal

Jack plug COM (PC)

iletisim modlar

FDT /DTM, 10DD ile alet temelli
muhendislik. Talep Uzerine Veri
Nesneleri ile dongisel olmayan iletisim

SIDI GSDML'ye dahildir

Evet

Testler/onaylar

Cihaz isareti

Ex 1l (1) G [Exia Ga] lIC, 1l (1) D [Ex ia
Da] llIC uyarinca

EX type-examination certificate

TUV 11 ATEX 078981

IECEX certificate of conformity

IECEx TUN 11.0005

Declaration of conformity EN ISO/IEC

5108M

Onaylar

CE, C-UL ABD onayi

Elektromanyetik uyumluluk (EMC)

NE21 uyarinca

Relative humidity

EN 60068-2-38

Mekanik veriler
Tasarim

Boyutlar

Sinyal islemcisi
89 x 110 x 27 mm

Govde malzemesi

Polikarbonat/ABS

Ortam sicakligi -25...+70 °C
Montaj tipi DIN ray dayanagi ve montaj paneli
IP Derecesi IP20

ile galistirilabilmektedir. SIO modunda,
kontak gikislari standart yolla galistirilir. IOL
modunda, gegerli islem sinyali, 10 bit'lik bir
seri deger olarak dongusel sekilde iletilir.

Parametrelendirme, |0-Link araytizi
vasitasiyla yazilim destegi veya digme
yoluyla baslatilir. Bunun ardindan gergek
parametrelendirme, Talep Uzerine Veri
Nesneleri (ORDO) yoluyla kontrole yakin
olarak déngulsel olmayan bir sekilde veya FDT
cercevesi PACTware™ dahilinde I0DD veya
alet tabanli DTM yoluyla uygulanir.
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Teknik Veriler

MTBF 115 Yl
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LED display
LED Color Status Description
Pwr green on Operating voltage applied
Device ready for operation
flashing Operating voltage applied
I0-Link communication active
(inverted flash with T on 900 ms and T off 100 ms)
Flow yellow off Switching output flow [low]
on Switching output flow [high]
flashing Teach mode / display of diagnostic data
for specification see manual
Temp yellow off Switching output media temperature [low]
on Switching output media temperature [high]
flashing Teach mode / display of diagnostic data
for specification see manual
Ariza Kirmizi Kapali Anahtarlama ¢ikisi arizasi [yuksek]
Acik Anahtarlama ¢ikis akisi [dUsUk]
(LED'lerle birlikte hata diizeni igin kilavuza bakin)

Ekran dizenlerinin ve yanip sonme kodlarinin ayrintili agiklamasi igin FM-IM/FMX-IM kullanim
kilavuzuna bakin
|O-Link (Process Data Obijects)

Bit 15\14 13\12 11 \10\9 \8 \7 \6 5 \4 \3 2 1 0
Flow Value 10 Bit (Bit 15 = MSB, Bit 6 = LSB) not assigned |Out3 |Out2 |Outl
(Fault) | (Temp) | (Flow)
Aksesuarlar
Olgekli gizim Tip Tanit. no.
@ e USB-2-10L-0002 6825482 Entegre USB baglanti noktali |O-Link
& ; Master
IOL-COM/3M 7525110 |0-Link cihazlari 3,5 mm jak ucu ile 10-
Link master'a baglamak igin 10-Link
ol5 iletisim hatti
e
|
Aksesuarlar
Olgekli gizim Tip Tanit. no.
FCS-N1/2A4-NAEXO0 6870471 Sensor according to category Il 1 G for
liquid media

NPT1/2

LSo7

27,3

0

Il s
\/
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Olgekli gizim Tip Tanit. no.
FCS-G1/4A4-NAEXO0 6870465 Sensor according to category Il 1 G for
liquid media
G1/4 —
519
10 25
7
FCS-G1/4A4-NAEX-H1141 6870341 Sensor according to category Il 2 G for
liquid media
FCS-GL1/2A4-NAEX-H1141 6870432 Sensor according to category Il 2 G for
liquid media
G1/2
— FCS-DN25A4-NAEX0/L100 6872035 Sensor according to category Il 1 G for
"‘: liquid media
1 DN25/PN40
273

hek
W

@ | |

100

Hans Turck GmbH & Co. KG | 45466 Mulheim an der Ruhr, Germany | T +49 208 4952-0 | F +49 208 4952-264 | more@turck.com | www.turck.com 5|6

FMX-IM-3UR38X| 09-11-2023 22-07 | Teknik degisiklik hakki sakhdir



Kullanim talimatlari

Kullanim amaci
Bu cihaz, 2014/34/EC direktifinin gerekliliklerini karsilar ve kendinden glivenli akis sensorlerine baglantiya yonelik
ekipmanla ilgili olarak EN60079-0, EN60079-11 ve EN61241-11 uyarinca patlama agisindan tehlikeli alanlarda kullanim igin
uygundur.Cihazin kullanim amacina uygun sekilde kullaniimasini saglamak icin ulusal yoénetmeliklere ve direktiflere uymak
gerekir.

Patlama tehlikesi olan alanlarda kullanima yonelik, asagidaki siniflandirmaya uyun
I1 (1) Gvell (1) D (Grup Il, Kategori (1) G, gaz ortamlar igin elektrikli ekipman ve kategori (1) D, tozlu ortamlar igin elektrikli
ekipman).

isaret (cihaza veya teknik veri sayfasina bakin)

EN60079-11 ve EN60079-0/61241-11 ve Ex Il (1) D [Ex ia Da] llIC uyarinca Ex Il (1) G [Ex ia Ga] IIC T4
Ex Il 1 G ve EEx ia lIC T4, EN50020 ve EN50284 uyarinca, EN50281-1-1 uyarinca Ex Il 1 D IP67 T 115°C

Yerel kabul edilen ortam sicakligi
-25...+70 °C

Kurulum/Devreye Alma
Bu cihazlar yalnizca egitimli ve yetkili personel tarafindan kurulabilir, baglanabilir ve galistirilabilir. Yetkili personel, patlama
tehlikesi olan alanlarda kullanim icin tasarlanmis elektrikli ekipmanla ilgili koruma siniflari, direktifler ve yonetmelikleri biliyor
olmalidir.LUtfen cihaz Gizerindeki isaret ve siniflandirmanin, gergek uygulama kosullariyla uyumlu oldugunu dogrulayin.

Bu, kendinden guivenli devrelere ve kendinden glvenli olmayan devrelere sahip olan bir aksesuar ekipmandir. Yalnizca

kuru, temiz ve iyi takip edilen alanlara, patlama tehlikesi olan alan disina kurulabilir. Bir kategori 3 cihaz olarak uyumluluk
beyani veya Uretici beyani mevcutsa, cihaz bolge 2'ye kurulabilir. Glivenli galisma igin 6zel kosullar gozetilmelidir. Kendinden
guvenli elektrikli ekipman, kendinden glivenli baglantilara baglanabilir. Tim ekipmanlar, patlama tehlikesi olan alanin mevcut
bdlgesinde ¢alismayla ilgili gereksinimlere uygun olmalidir. Kendinden giivenli devreler toz patlama tehlikesi bolgeleri 20
veya 21'e neden oluyorsa, bu devreye baglanan cihazlarin kategori 1D veya 2D icin gereklilikleri karsiladigindan ve buna
uygun sekilde sertifikall oldugundan emin olunmasi énemlidir. Ekipman baglanirsa, "Kendinden guvenlik kaniti" (EN60079-14)
gerceklestiriimesi gerekir. Kendinden glvenli devreleri kendinden giivenli olmayan devrelere baglamak i¢in bir kez kullanilan
bir ekipman, bundan itibaren bir daha kendinden guvenli devrelerle birlikte kullanilamaz. Kendinden guivenli devrelerin
kurulmasi, harici baglanti pargalarinin montaji ve kablolarin diizeni ve karakteristik 6zellikleriyle ilgili yonetmelikler mevcuttur.
Kendinden guvenli devrelere sahip kablolar ve terminaller isaretlenmelidir. Bunlar, kendinden glvenli olmayan devrelerden
ayrilmali veya uygun yalitima sahip olmalidir (EN 60079-14). Toprakh bilesenler ve diger cihazlarin baglantilari ile bu cihazin
kendinden glivenli baglantilar arasinda kalmasi gereken dnceden belirlenmis mesafelere dikkat edin. Cihaza 6zel kullanim
talimatlarinda 6zel olarak belirtiimedigi siirece, eder cihaz onayli uzmanlar veya Uretici disindaki sahislar tarafindan acilr,
onarilir veya baska islemlere tabi tutulursa, onay gegersiz olur. Isidan kaynaklanan kahverengi-siyah renk degisiklikleri gibi
cihaz mahfazasindaki gorinur degisiklikler ile delikler veya gikintilar, ciddi bir tehlikeye isaret eder. Cihazi derhal kapatin.

ilgili elektrikli ekipmanla birlikte, bagl olan kendinden giivenli ekipman da kontrol ediimelidir. Bir cihazin patlama korumasiyla
ilgili incelemesi, yalnizca Uretici veya bir uzman tarafindan gergeklestirilebilir. Cihazin kullaniimasina, yalnizca mahfazanin
yaninda basili olan izin verilen verilere uyulmasi kosuluyla izin verilir. Cihaz ara baglantilarinin degistiriimesi veya devreye
alinmasi 6ncesinde, ilgili yonetmelikler, direktifler ve kosullara uyuldugundan ve yalnizca kullanim amacina uygun kullanimin
saglandigindan ve guvenlik gerekliliklerinin yerine getirildiginden emin olun.Diger devrelere baglantinin ardindan, sensor artik
Exi tesisatlarinda kullanilamaz. ilgili elektrikli ekipmanla birbirine baglandiktan sonra "Kendinden giivenlik kaniti" (EN60079-14)
gerceklestiriimesi gerekir.

IKurulum ve montaj talimatlari
Kablolar ve plastik cihazlarin statik yliklenmesinden kaginin. Litfen cihazi yalnizca nemli bir bezle temizleyin. Cihazi toz
akisi olan bir yere kurmayin ve cihaz lGizerinde toz tortulari birikmesini 6nleyin.Cihazlar ve kablolarin mekanik hasara
ugramasi mimkinse, buna uygun sekilde korunmalari gerekir. Ayni zamanda gu¢li elektromanyetik alanlara karsi da
korunmahdirlar.Pin konfiglrasyonu ve elektrik 6zellikleri, cihaz isaretinden veya teknik veri sayfasindan alinabilir.Cihazin
kirlenmesini engellemek icin, litfen kablo rakorlari veya konektorlerin mevcut kérleme tapalarini yalnizca kabloyu
yerlestirmeden veya kablo yuvasini agmadan ¢ok kisa bir stire 6nce ¢ikartin.

Guvenli calisma igin 6zel kosullar
Cihaz, her tiirden mekanik hasara karsi korunmalidir.

Servis/Bakim
Onarmak mimkin degildir. Cihaz Uretici disindaki bir sahis tarafindan onarilir veya degistirilirse onay gegersizlesir. Onayla
ilgili en dnemli veriler listelenmektedir.
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