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Analog sinyal yalitici
1-kanalli
IMC-AO-11EX-I/L
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1 kanalli analog sinyal yaliticisi IMC-AO-11Ex-  I/P konvertorler (6rn. kontrol valflerinde bulun-

i/L, kendinden guvenli bir ¢ikis devresine sa- anlar) gibi kendinden glivenli analog aktlator-
hiptir. Cihaz boélge 2'ye takilabilir. ler veya ekranlar, Ex alanlarda uygulanabilir.
The device must be protected against me- Cihaza dongu ile gli¢ saglanir.

chanical load on connector and housing
when mounted in zone 2 or 22. For this,
use the TURCK cover plate IMC-SG (Ident
no.7560016).

Standart akim sinyali, galvanik olarak ayrilir
ve Ex olmayan alandan Ex alana artiriimis
(1:1) olarak aktarilir. Cikis devresi, kisa devre
korumali bir giic kaynagina sahiptir.

Anterface., =wrurrc O O

IMC-AO0-11Ex~i/L

o @

Analog sinyal yaliticilari, 1 kanalli
Girig devresi: 0/4...20 mA

Cikis devresi: 0/4...20 mA

Tam galvanik yalitim

Girig ters kutup korumali

Koruma sinifi IP67

M12 erkek konektorle baglanti
ATEX, .FM,,, IECEx

Bolge 2/22'de montaj
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O © Zone 2/22: Do not disconnect, when live!
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Tip
Tanit. no.

IMC-AO-11EX-I/L
7560006

Nominal gerilim

24 VDC kapali dongi glic

Gug tiketimi <35 W
Voltage input Maks. 30 VDC
Akl girigi 0...20 mA
Output circuits

Cikis akimi 0...20 mA
YUk direnci akim ¢ikisi <0.4kQ
Yanit karakteristik

Yiikselme suresi (%10...90) <10 ms
Disme stresi (%90...10) <10 ms

Olciim hassasiyeti (dogrusallik, histerezis ve tekrarlana-

bilirlik dahil)

< 0.1 tam Olgek %'si

Referans sicaklik

23°C

Sicaklik sapmasi

Galvanik yalitim
Test gerilimi

< 0.005 son degerin %'si/K

2,5 kV RMS

Onemli not

Uygunluk belgesine gore Ex onayi
Uygulama alani
Yanmaya karsi koruma kategorisi

Ex uygulamalari igin ilgili Ex sertifikalarinda (ATEX,
IECEX, UL, vb.) belirtilen degerler uygulanir.
TUV17ATEX195765 X

I(1)G,1n1)b

[Ex ia] lIB/IIC; [Ex iaD]

Ex approval acc. to conformity certificate

Turck Ex-13019HX

Application area

113G, 11 3D

Yanmaya karsi koruma tiiri

Ex nA [nL] IIC/IIB T4 or rather Ex tD A22 IP67
T80°C

Karakteristik

linear

Approval

EXIDA FMEDA'ya gére SIL 2

Mekanik veriler

IP Derecesi P67

Ortam sicakligi -25...470 °C

Saklama sicakligi -40...+80 °C

Boyutlar 100 x 32 x 25mm

Agirlik 1519

Montaj talimatlari panel

Goévde malzemesi Plastik, Polikarbonat/ABS
Elektrik baglantisi M12 priz

Sikistirma torku 3.5Nm

Dimensions

Pin assignment male M12

2
O
3 1
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Pin assignment female M12 (intrinsically
safe end)
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Aksesuarlar

Tip kodu ident no. Olgekli gizim
IMC-SG 7560016 Metal cover plate for IMC modules (required for application in

zones 2/22)
SC-M12/3GD 6900390 M12 x 1 konektérleri bulunan ve ATEX |1 3 G veya Il 3D

onayli olan sensorler igin sabit emniyet klipsi

2135

13,5

023
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