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Frekans Transduseri/Darbe Sayaci
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IM12-F101-2SF-2I-CPR/24VDC/CC
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Frekans transdiseri/darbe sayaci IM12-
F101-2SF-2I-CPR/24VDC/CC, 20.000 Hz'e ka-
dar olan frekans sinyallerini elektriksel olarak
izole sekilde iletir. Buna ek olarak, kayma igin
giris sinyalleri izlenebilir. Cihazlar bélge 2'de
galismak i¢in uygundur.

2 kanall cihazin her bir kanali, EN 60947-5-6
(NAMUR) veya potansiyelsiz kontaklarla
uyumlu sekilde sensdrlerin baglanmasi igin bir
giris ile donatiimistir. Cikis tarafinda, her ka-
nal igin 0/4 ... 20 mA bir akim g¢ikisi bulunur.
Cihaz, ortak ariza sinyalini de aktaran gu¢
koprusiinden guic alabilir.

Cihaz FDT ve I0DD araciligiyla bir PC ile pa-
rametrelendirilir. Akim ¢ikigi 0/4 ... 20 mA
(kaynak veya batma opsiyonel) olarak ayar-
lanabilir. Parametrelendirme (E1, E2, E1-E2
ya da E2-E1) uyarinca, giris sinyalleri 0/4...20
mA standart akim sinyali olarak saglanir.

Cihazlarda dahili arizalar géstermek icin yesil
bir glic LED’i (Pwr) ve kirmizi bir LED bulunur.
Her girig devresi i¢in bir sari ve kirmizi durum
LED’i vardir. Girigs devresinde meydana gelen
bir ariza NE44 uyarinca kirmizi LED’in yanip
sénmesine ve sabit okuma LED’inde dahili
arizaya neden olur. Ariza akimi < 3,5 mA veya
> 21,5 mA olarak ayarlanabilir.

Cihaz SIL2'ye (IEC 61508'e gore yiiksek ve
dusik talep) kadar olan giivenlik devrelerinde
kullanilabilir ve NE21 gerekliliklerini kargilar.
Cikarilabilir kafes kelepge terminalleri ile
donatilmistir.

Cihaz, gikarilabilir kafes kelepge terminalleri
ile donatiimigtir.

Fault{

Girig devreleri kablo kopmasina ve kisa
devreye karsi izlenmektedir

Bilgisayar ile parametrelendirilmis

Tam galvanik yalitim

Cikarilabilir kafes kenet terminalleri

Glg kopriusu (konektor teslimata dahildir)
Bolge 2'de ATEX kullanimi, cUL

SIL2
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Tip IM12-FI01-2SF-2I-CPR/24VDC/CC
Tanit. no. 7580230

Nominal gerilim 24 VDC

Calisma gerilimi U, 10...30 VDC

Glg tuketimi <3 W

Gug dagihmi, tipik <1.8W

izleme araligi/Ayarlama araligi:

0,0006...1.200.000 dev/dak

NAMUR girisi

NAMUR EN 60947-5-6
Yiksiz gerilim 8.2 VDC
Kisa devre akimi 8.2 mA
Girig direnci 1 kQ
Kablo direnci <50 Q
Akim verme esigi: 1.75 mA
Akim kesme esigi: 1.55 mA
Kablo kopma esigi <0.06 mA
Kisa devre esigi > 6.4 mA
3-wire input

Yiksiz gerilim 12 VDC

0 sinyalli 0...3vDC

1 sinyalli 5..30 VDC
Harici sinyal kaynagi

0 sinyalli 0...3VDC
1 sinyalli 5...30 VDC

Output circuits
Cikis akimi

2 x kaynak/batma (15...28 V) 0/4...20 mA

Yuk direnci akim gikisi

<0.8kQ

Gl Koprusinde ortak alarm ¢ikisi

Yanit karakteristik
Referans sicaklik

MOSFET, Umax = 30 V, Imax = 100 mA

23°C

Olglim hassasiyeti akim gikisi (dogrusallik, histerezis ve

tekrarlanabilirlik dahil)

+10 pA

Sicaklik sapmasi

< 0.0025 son degerin %'si/lK

Galvanik yahtim
Test gerilimi

2,5kV RMS

E1,E2-A1A,A2A

EN 60079-11’e gore 375 V pik deger

A1A besleme gerilimi

EN 50178 ve EN 61010-1 uyarinca 300 V RMS

A2A besleme gerilimi

EN 50178 ve EN 61010-1 uyarinca 300 V RMS

Onemli not

Onemli not

Ex uygulamalari igin ilgili Ex sertifikalarinda (ATEX,
IECEX, UL, vb.) belirtilen degerler uygulanir.

IEC 61508 uyarinca iglevsel givenlik saglamak igin
uygulamalarda cihaz kullanilmasi durumunda, gu-
venlik kitapgidi kullaniimalidir. Veri sayfasindaki bil-
giler, islevsel guvenlik igin gegerli degildir.

SIL givenlik devrelerinde

IEC 61508 uyarinca SIL 2

Ekranlar/kontroller
Isletime hazirlik

Yesil

Hata gosterimi

kirmizi

Dimensions
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Mekanik veriler

IP Derecesi IP20

UL 94 uyarinca yanma sinifi V-0

Ortam sicakhgi -25...470 °C
Saklama sicakhigi -40...+80 °C
Boyutlar 120 x 12.5 x 128mm
Agirlik 174 g

Montaj talimatlari

DIN rayi (NS35)

Govde malzemesi

Plastik, Polikarbonat/ABS

Elektrik baglantisi
Baglanti tirt
Terminal ara kesiti

Cikarilabilir yayh tip terminaller, 2 pimli

Toplu ariza sinyaline sahip gl¢ képrisu

0,2...2,5 mm? (AWG: 24...

14)

Ortam kosullari

Calisma yuksekligi

Kirlilik derecesi

Deniz seviyesinden mak-
simum 2000 m yukarida
Il

Ani akim/Asiri gerilim ka-
tegorisi

Il (EN 61010-1)

Kullanilan standartlar

Gerilim direnci ve yalitim

EN 50178

EN 61010-1

Darbe

EN 50155
GL VI-7-2

EN 61373 sinif B

EN 50155

GL VI-7-2

EN 60068-2-6

EN 60068-2-27

Sicaklik

EN 60068-2-1 Ad

EN 50155

GL VI-7-2

Havadaki nem

EN 60068-2-2 Bd
EN 60068-2-1

EN 60068-2-38

EMC

EN 50155

GL VI-7-2

NE21

EN 61326-1

EN 61326-3-1

EN 61000-4-2

EN 61000-4-3

EN 61000-4-4
EN 61000-4-5
EN 61000-4-6

EN 61000-4-11

EN 61000-4-29

EN 55011

EN 55016

EN 50121-3-2

EN 61000-6-2
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Aksesuarlar
Tip kodu ident no. Olgekli gizim
USB-2-10L-0002 6825482 Entegre USB baglanti noktali IO-Link Master
LED: USB-Mini
S, | i
J)
24
-
<SWFZ
MlZX%m
I0L-COM/3M 7525110 10-Link cihazlari 3,5 mm jak ucu ile 10-Link master'a
baglamak igin IO-Link iletisim hatti
215
M12x1|2S14 035
(RS — ——me
]8.2’J
495 —— 52—
L
IMX12-PS02-UI-UIR- 7580611 Gl¢ kaynagdi modulu gii¢ kdprisu: Réle yoluyla ortak ariza si-
PR/24VDC/CC nyali; Terminaller Uzerinden tek ve artik gli¢ tedariki; Sokile-
bilir vida terminalleri 118
1103
IMC 1.5/ 5-ST-3.81 BK 7580954 G Kopriist Baglanti Terminali
MCVR 1.5/ 5-ST-3.81 BK | 7580955 Gl Kopriisu Baglanti Terminali
MC 1.5/ 5-ST-3.81 BK 7580956 Gl Kopriisu Baglanti Terminali

Hans Turck GmbH & Co.KG e D-45472 Milheim an der Ruhr e WitzlebenstraRe 7 e Tel. 0208 4952-0 e Fax 0208 4952-264 ® more@turck.com ® www.turck.com4 /5



Aksesuarlar

Tip kodu ident no. Olgekli gizim
E/ME TBUS NS35 BK 7580957 Gu¢ Kopriisu Baglanti Terminali

IMX12-SC-2X-4BK 7580940 Screw terminals for IM(X)12 modules; included in delivery: 4
pcs. of 2-pin black terminals
IMX12-CC-2X-4BK 7580942 IM(X) 12 moddilleri igin yayli terminaller; teslimata dahil olan-

lar: 4 adet siyah terminal, 2 pimli
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