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Aksesuarlar

Sikistirma parcalari
Sicaklik sensorleri igin
CF-M-6-N1/4-A4

Tip CF-M-6-N1/4-A4
Tanit. no. 9910484
Sicaklik araligi

Olgtim araligi -50...350 °C
Olgiim araligi -58...662 °F

Mekanik veriler
Govde malzemesi

Paslanmaz celik, 1.4404 (AISI 316L)

Yalitkan materyal

paslanmaz gelik

Internal diameter 7 mm

Islem baglantisi 1/4" NPT-18 erkek dis
Basing dayanimi 100 bar

Govde somunu maks. sikma torku 100 Nm

m TP sicaklik problarinin dogrudan montaji
icin sikistirma pargalar

= Metal sikigtirma pargasi
= 6 mm c¢apinda prob igin

= islem baglantisi 1/4 ing NPT erkek dis

Genel aciklama

Sikistirma demir halka baglantisi, problarin
dogrudan sikistirilarak baglanmasi igin
tasarlanmistir. Boylelikle probun cesitli
daldirma derinlikleri gerceklestirilebilir.
Sikistirma demir halka pargalari ile mon-

te edildiginde, probun ortamla sicaklik
degisimlerine aninda tepki vermesini saglayan
dogrudan temasi olur.
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