TTM-206A-CF-LIUPN-H1140-L100
Sicaklik Algilamasi — akim cikisi ve PNP/NPN transistor
anahtarlama cikisi ile
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Ozellikler
Teknik Veriler
Minyatir tasarim
. Fabrika ayari 0...150°C
Tip TTM-206A-CF-LIUPN-H1140-.100 I0-Link ile parametrelendirilebilir
Tanit. no. 9910624 Analog ¢ikis 4...20 mA (2 telli)
° Anahtarlama ¢ikisi
Sicaklik araligi Sikistirmali baglantili islem baglantisi
(u)l(;[]m araligi -70...500 °C Bukdlebilir prob (min. biikme yarigapi: 30
mm prob ucu hari¢ dis ¢apin 3 kati)
-94...662 °F
Fabrika ayari 0...150 °C Kablo baglann semasl
32...302 °F
Aciklama Maksimum elektronik sicakhgr: 1 1BN +  4..20mA
80°C/176°F > _->2WH —@®
Hassasiyet 0,15 K + 0,002 * [t] (-30...300°C) 4] 4y [SaBK owvioLink
- 3 |=——=—]3BU -
Olglim elemani Pt100, DIN EN 60751, sinif A - =D
Yanit suresi 0,2 m/s'de su igerisinde tos = 1,5 s / too =
6.0s
2
Daldirma derinligi L 100 mm D
Outer diameter 6 mm . L
Gl beslemesi 4
Calisma gerilimi U 8...32 VDC
(UL: Sinif 2) : ]
Islevsel prensip
18...32 VDC
(10-Link modu) TTM minyatir transmiterleri entegre prob ile
kullaniimaktadir.
Akim tiketimi <20 mA Entegre elektronikler nedeniyle, sinirli sicaklik
; — . 6zellikle M12 konektériin gevresindeki alanda
I.'de gerilim dususU 2V gbzlenmek zorundadir.
Kisa devre/Ters kutup korumasi evet / evet I:?;'g'rig?log bir gikis sinyali saglar (2 kablolu
Koruma sinifi IP67

Koruma sinifi 1l
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Teknik Veriler

Cikislar

Cikis 1 Anahtarlama c¢ikisi veya |0-Link modu
Cikis 2 Analog cikis

Anahtarlama c¢ikisi

iletisim protokolii |O-Link

Cikis islevi

NK/NA programlanabilir, PNP/NPN

Aciklama

PiM 1+3+4 baglantisi. Turck TBEN IO-
Link master unitesi Gzerinde ¢calismak igin
litfen 3 telli bir kablo kullanin.

Anahtarlama noktasi hassasiyeti +03 K

Nominal galisma akimi 0.15 A

Anahtarlama doéngleri 2100 mil.

Serbest birakma konumu -210...+640 °C

Switching point -200...+650 °C

Analog cikisi

Akim cikisi 4...20 mA

Aciklama PiM 142 baglantisi

Yuk < [(Voeseme — 10 V)/21 mA] kQ

Hassasiyet (Lin. + His. + Rep.)

+03 K

Aciklama +300°C'den blylk sicakliklar igin tam
6lcegin %0,1'i gegerlidir

Tekrarlanabilirlik 0.1 K

[O-Link

10-Link Ozellikleri V1.1

Parametrelendirme FDT/DTM

Sanziman fizigi

3 kablolu fizige karsilik gelir (PHY2)

iletim hizi COM 2/ 38,4 kbps
islem verisi genisligi 16 bit

Olgiilen deger bilgisi 15 bit
Anahtarlama bilgisi 1 bit

Cerceve tipi 2,2

Genauigkeit +0.2K

SIDI GSDML'ye dahildir Evet

Sicaklk davranisi
Sicaklik katsayisi sifir noktasi TK,

+ 0.1 % tam 6lgek/10.000

Sicaklik katsayisi araligi TK,

+ 0.1 % tam 6lcek/10.000

Ortam kosullari
Ortam sicakligi

-40...+80 °C

Saklama sicakligi

-40...+80 °C

Mekanik veriler

Govde malzemesi

Paslanmaz celik/Plastik, 1.4404 (AlSI
316L)
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Teknik Veriler

Sensor material

paslanmaz celik, 1.4404 (AISI 316L)

islem baglantis

Sikistirma pargalari, termovel veya

dogrudan montaj igin

Basing dayanimi

100 bar

Elektriksel baglanti

Konektorler, M12 x 1

IEC 61298-1'e gore referans kosullari

Sicaklik 15...425 °C

Atmosferik basing 860...1060 hPa abs.

Nem 45...75 % rel.

Yedek gl¢ 24 VDC

Testler/onaylar

Onaylar cULus

UL kayit numarasi E345414

MTTF o521:1 yili SN 29500'e uygun (Ed. 99) 40
Aksesuarlar

CF-M-6-G1/4-A4 9910483 CF-M-6-G1/2-A4

/517

G )"\

o

CF-M-6-N1/4-A4

CF-M-6-M18-A4

Sicaklik sensdrlerinin dogrudan
montaji i¢in sikistirma parcasi; sensor
¢apl 6 mm; islem baglantisi G1/4 ing
erkek dis

9910484

Sicaklik sensorlerinin dogrudan
montaji icin sikistirma parcasi; sensor
¢ap! 6 mm; islem baglantisi 1/4 ing
NPT erkek dis

9910525

Sicaklik sensdérlerinin dogrudan
montaji igin sikistirma parcasi; sensor
gap! 6 mm; islem baglantisit M18 x 1
erkek dis

CF-M-6-N1/2-A4

L 1
ﬂ 7 26,
22
N1/><‘/

CF-P-6-G1/4-A4

17

G )"\

10

S\
26,75
@
20 41,5

9910530

Sicaklik sensdrlerinin dogrudan
montaji igin sikistirma pargasi; sensor
c¢ap! 6 mm; islem baglantisi G1/2 ing
erkek dis

9910529

Sicaklik sensoérlerinin dogrudan
montaji i¢in sikistirma parcasi; sensor
capl 6 mm; islem baglantisi 1/2 ing
NPT erkek dis

9910485

Sicaklik sensdrlerinin dogrudan
montaji igin sikistirma pargasi; sensor
¢apl 6 mm; islem baglantisit G1/4 ing
erkek dis
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CF-P-6-N1/4-A4

Aksesuarlar

Olgekli gizim

015
I‘F’H‘:Mﬂﬂ

9910486

Sicaklik sensorlerinin dogrudan
montaji igin sikistirma pargasi; sensor
¢ap! 6 mm; islem baglantisi 1/4 in¢
NPT erkek dis

Tip
WKC4.4T-2/TEL

e

Mi2x1 015 2514

RKC4.4T-2/TEL

e

Mi2x1 015 2514

E—

RKC4.4T-2/TXL

1

WKC4.4T-2/TXL

e

M12x1 514 0162

.

RKC4.4T-P7X2-10/TXL

e

Tanit. no.

6625025

6625013

6625503

6625515

6626184

Baglanti kablosu, M12 disi konektor,
aclli, 4 pimli, kablo uzunlugu: 2 m, kilif
malzemesi: PVC, siyah; cULus onayi

Baglanti kablosu, M12 disi konektor,
diiz, 4 pimli, kablo uzunlugu: 2 m, kilif
malzemesi: PVC, siyah; cULus onayi

Baglanti kablosu, M12 disi konektor,
dliz, 4 pimli, kablo uzunlugu: 2 m, kilif
malzemesi: PUR, siyah; cULus onayi

Baglanti kablosu, M12 disi konektor,
aclli, 4 pimli, kablo uzunlugu: 2 m, kilif
malzemesi: PUR, siyah; cULus onayi

Baglanti kablosu, M12 disi konektor,
dliz, 4 pimli, LED, kablo uzunlugu:
10 m, kilif malzemesi: PUR, siyah;
cULus onay!
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