RSC RKC 572-2M

DeviceNet ve CANopen kablosu — Verbindungsleitung

@ 15.0[0.59"]

@15.0 [0‘59"]1

uuu

|le— 55.2 [217"] —|

ala]a]

L 48.5[1.91"] —={

Teknik Veriler

Tip RSC RKC 572-2M

Tanit. no. u0323

Konektor A Erkek konektor, M12 x 1, Dliz, A kodlu
Tasarim &zellikleri gore IEC 61076-2-101

Pim sayisi 5

Kontaklar Bronz,CuSn,Altin kaplama

Contact carriers

plastik, Nylon or TPU, Mavi gri

Connector body

Kaplin somunu/vidasi

plastik, TPU, Mavi gri

Nikel kaplamali piring, CuZn, nikel
kaplama

Tightening torque (range)

0.8... 1 Nm
(Karsi parganin maks. tork degerine
dikkat edin!)

Mekanik 6mur

> 100 eslesme dongdileri

Kirlilik derecesi

3

Koruma tipi IP68, IP69K, yalnizca vidal durumda
NEMA: 1, 3, 4, 6P

Konektor B Disi, M12 x 1, diiz, A kodlu

Tasarim 6zellikleri gore IEC 61076-2-101

Pim sayisi 5

Kontaklar Bronz,CuSn,Altin kaplama

Contact carriers

plastik, Nylon or TPU, Mavi gri

Connector body

Plastik, TPU, Mavi gri

Kaplin somunu/tespit vidasi

Nikel kaplamali piring, CuZn, nikel
kaplama

Seal

O-ring, plastik, FKM/FPM

Sikma torku

0.4 ... 1.8 Nm (Kars! parganin maks. tork
degerine dikkat edin!)

Mekanik 6mur

> 100 kontak dayanimi
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B M12 disi konektor, diz, A kodlu

M M12 erkek konektor, diiz, A kodlu

B M12 erkek konektor, diiz, 5 pimli, A kodlu

B M12 disi konektor, diz, 5 pimli, A kodlu

M Litzen paarverseilt; geschirmt

M Fieldbus Kablosu

M Fieldbus turi: DeviceNet, PVC kilif, gri,
korumali, 2STP x 22 AWG

WUV direngli

M Alev derecelendirmeleri: UL 1685 FT4,
UL1061, CSA FT4

Kablo Kesit Alani

APPROVED
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Kontak atamasi
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Teknik Veriler

Kirlilik derecesi

3

Koruma sinifi

IP68, IP69K, Yalnizca birbirine
vidalanmis durumda

NEMA: 1, 3, 4, 6P

Konektor A Konektoér B
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Kablo

Kablo Kimligi RF50603

Ag protokoli DeviceNet

Konduktor sayisi 4

Kablo ¢api @ 7.24 mm

Cable length 2 m, (+ 50 mm veya uzunlugun
%4'0/-0.0, hangi deger daha buyUkse)

Cable jacket PVC, Gri

Koruma Folyo (GIRIS), 22 AWG, TC (kalayh

bakir)

iletken malzemesi

TC (kalayli bakir)

Kablo damari renkleri

Power: RD, BK, Data: WH, BU

Alt grup 1
Montaj agiklamasi STP (zirhli bUkulu gift)
Cift sayisi 1
iletken capi 0.05ing
Cekirdek yalitimi PVC
Folyo (CIKIS)

Cekirdek kesit alan

2x22 AWG [0,34 mm?'ye benzer]

BUkulG tel dizenlemesi

19x0.0058 in¢

Montaj aciklamasi

STP (zirhli bukdll gift)

Modul sayisi 1

iletken capi 0.088 in¢
Cekirdek yaltimi Koplkli HDPE
Assembly Foil Folyo (CIKIS)

Cekirdek kesit alan

2x22 AWG [0,34 mm?'ye benzer]

BUkulu tel dizenlemesi

+20°C'de elektriksel 6zellikler

19x0.0058

Nominal gerilim 250V

Akim 4A

Mekanik ve kimyasal 6zellikler

Statik Blikme yarigapi 25x0

Bukulme yarigapi (esnek kullanim) 215xd

Ortam sicakhigi (sabit) -40...480 °C

Ortam sicakligi (mobil) 5...480 °C

Kurulum sirasinda ortam sicakhgi -10...480 °C

Onaylar

Onaylar FM B6l.2
CSA PA
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Teknik Veriler

UL 2238
CSA C22.2 No. 182.3
CE
UKCA
RoHS

Not
Kablonun belirli kimyasallara maruz
kaldigi ve nominal déngi hizinin
Uzerinde oldugu veya kablonun nominal
biikme yarigapinin altinda oldugu asiri
sicakliklarda kullaniimasi bikilme
kuvvetini azaltabilir.

Not - Onceden bilgi vermeksizin teknik

degisiklikler yapma hakkini sakl tutariz.
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